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Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
Acero.

Versión:
Cincado.

Indicación:
Tuercas tensoras de tubo de acero, forma cerrada. Por un lado tienen una rosca a la
derecha y por el otro, una rosca a la izquierda.

Las tuercas tensoras de tubo se corresponden con las especificaciones de la lista
de regulación de la construcción (BRL) A y llevan la marca Ü (ÜZ - certificado de
conformidad de una institución de certificación reconocida).

El Ø del núcleo para la rosca interior puede resultar más grande, pero esto no afecta
a la función.

Planos

Nuestros productos

Referencia C D1 D2 D3 D4 H M Capacidad
de carga

N
07221-08 3,6 M8 17,2 12 8 110 10 10000
07221-10 4 M10 21,3 15 8 125 12 16000
07221-12 4 M12 25 18 10 125 15 24000
07221-16 4,5 M16 30 22,5 10 170 20 44000
07221-20 5 M20 33,7 27 12 200 24 69000
07221-24 5,6 M24 42,4 32 12 255 29 100000
07221-30 6,3 M30 51 38 16 255 36 158000


