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Descripción

Material:
Acero o acero inoxidable 1.4571.

Versión:
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.

Indicación:
Los tapones con hexágono interior y rosca cónica son adecuados para tapar
perforaciones con rosca interior cilíndrica.

Planos

Nuestros productos

Referencia acero Referencia acero inoxidable D1 L SW

28013-100810 28013-200810 M8x1 8 4
28013-101010 28013-201010 M10X1 8 5
28013-101215 28013-201215 M12X1,5 10 6
28013-101415 28013-201415 M14X1,5 10 7
28013-101615 28013-201615 M16X1,5 10 8
28013-101015 28013-201815 M18X1,5 10 8
28013-102015 28013-202015 M20X1,5 10 10
28013-102215 28013-202215 M22X1,5 10 10
28013-102415 28013-202415 M24X1,5 12 12
28013-102615 - M26X1,5 12 12
28013-103015 - M30X1,5 12 17
28013-103615 - M36X1,5 15 19
28013-104215 - M42X1,5 18 22
28013-104815 - M48X1,5 20 24
28013-10018 28013-2001815 R1/8 8 5
28013-10014 28013-2001415 R1/4 10 7
28013-10038 28013-2003815 R3/8 10 8
28013-10012 28013-2001215 R1/2 10 10
28013-10034 28013-2003415 R3/4 12 12
28013-10100 28013-2010015 R1 12 17
28013-10114 - R1 1/4 18 22
28013-10112 - R1 1/2 20 24
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