26186 Amortiguadores estructurales de amortiguacion radial, version dura

Descripcion

Material:
Elastdmero de copoliéster.

Version:
Dureza de material Shore 55D.

Indicacion:

Aptos para aplicaciones ininterrumpidas y continuas.
Reduccion de consumo energético: de 39 % a 62 %.
Absorcion dinamica de fuerzas: de 550 a 7440 N.
Velocidad de avance: max. 5 m/s.

Los amortiguadores estructurales no requieren mantenimiento y se suministran
listos para instalar con un tornillo de fijacion especial.

Entorno: a prueba de microbios, agua marina y productos quimicos y con muy buena
resistencia a rayos UV y ozono. Sin absorcion de agua ni hinchamientos.

Aplicacion:
Carros y guias lineales, cilindros neuméticos, industria del mueble, maquinas e
instalaciones.

Rango de temperatura:
De -40 °C a +90 °C

Montaje:
Posicion de montaje: al gusto.
Asegurar el tornillo de fijacion adicionalmente con Loctite.
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26186-03015 |13/30| 38 | M5 |23 15 27 57 3
26186-03919  [19/39] 50 | M5 |30 19 6 18 3
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26186 Amortiguadores estructurales de amortiguacion radial, version dura

Referencia B D DIi| G HL Carrera Consumo max. de energia Consumo max. de energia Par de

S por carrera en Nm por carrera en Nm apriete de los

con carga continua en funcionamiento tornillos (Nm)

26186-04523 5
26186-05232 |34|52| 68 | M5 425 32 11,7 20 3
26186-06441 |43/64| 87 | M5 535 41 25 46 3
26186-06837 |46/68| 88 | M5 |56 |5 37 66,5 98 3
26186-07942 |46|79| 102 | M6 |64 |6 42 81,5 106 6
26186-08645 |51/86| 109 | M6 |69 |6 45 124 206 6
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