05650_0E Dispositivo de sujecion mini sin deteccion de fin de carrera

Descripcion

Material:
Carcasa de aluminio de alta resistencia.

Brazo de sujecion de acero.

Version:
Brazo de sujecion brufiido.

Indicacion:

El dispositivo de sujecién mini se caracteriza especialmente por su pequefio
tamafio, el posicionamiento preciso del brazo de sujecion y su estructura ligera. Los
dispositivos de sujecion mini son completamente autobloqueantes. La fuerza de
sujecion también esta garantizada si se retira la presion, pues la palanca acodada
integrada en el brazo de sujecion permite alcanzar una posicion por encima del
punto muerto. Gracias a una lubricacion permanente y a casquillos de rodamiento
especiales, los dispositivos de sujecién mini no precisan mantenimiento. Se pueden

poner en marcha con aire seco y sin aceite.

A peticion:
Brazo de sujecion sin perforaciones
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Sin deteccion de fin de carrera Forma A Forma B
Fuerza de sujecion vertical Fuerza de sujecion horizontal
B8 B5 Angulo de apertura max. 105° Angulo de apertura max. 96°
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0_OE Dispositivo de sujecion mini sin deteccion de fin de carrera

Nuestros productos

Referencia Referencia Tamafio = Par de sujecion Par de Presion de servicio Presion max. |B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8/B10 B11 B12 B13 B14
Forma A Forma B Nm retencion en bar con aire en bar con aire

con 5 bar Nm libre de aceite libre de aceite

05650-0900411 | 05650-0900421 6 16
05650-1000411 | 05650-1000421 4 25 75 5 6 3545|22|75/20(25(18 4 | 6 | 8 | 18| 4

Referencia Forma A Referencia Forma B L2 | L3 ‘L4 L5 L6 L12  L14
05650-0500411 05650-0500421 9% 27,5 20

05650-0900411 05650-0900421 3 32 8 42 | G1/8 |6,56| 5 |158|120 40 25|14 |[15(5(20| 12 60 | 69 | 15
05650-1000411 05650-1000421 4 40 | 10 | 52,5 | G1/8 |85 6 (182|136 47 28|17 (18| 5 (25| 16 75 | 80 | 17,5
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