21104 Mesas de posicionamiento cortas con indicador de posicionamiento I

electronico

- Descripcion

Material:

Soporte de rodamiento y carro de aleacién de aluminio, anodizado.
Columnas guia de acero inoxidable, pulido.

Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.

Guia de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.

Indicador de posicionamiento de plastico.

Version:
Juego radial de la guia menor de 0,02 mm. Sin juego axial. Husillo autobloqueante
con sujecion adicional.

Indicacion:

Gracias a las guias practicamente sin juego y al husillo completamente sin juego, no
es necesario aflojar ni apretar el husillo para realizar el ajuste.

Indicador de posicionamiento electrénico con precision de 0,01 mm y pantalla LCD
grande. Los ajustes de Reinicio, Medida incremental y Offset pueden realizarse a
través del teclado.

La vida dtil de la pila es de 2 afos. La pila puede cambiarse de forma rapida y facil.
La posicion de montaje del indicador de posicionamiento se puede fijar en 4
posiciones con un tornillo.

La mesa de posicionamiento de disefio modular se puede combinar facilmente
independientemente de su tamario.

Indicacion sobre el dibujo:

Posicion de montaje del indicador de posicionamiento:
a) Arriba (estandar)

b) A la derecha

c) Abajo

d) A la izquierda
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