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Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
Carcasa de acero.

Versión:
Carcasa bruñida.

Indicación:
La altura axial del alojamiento del husillo es compatible con la unidad de rodamiento
con apoyo libre 24078-02. Las unidades de rodamiento fijo están compuestas de
una carcasa con 2 rodamientos de bolas oblicuos axiales con juntas. Pretensado con
una brida colocada delante. Con anillos de apoyo y una tuerca de seguridad.

Planos

Nuestros productos

Referencia Forma Tamaño B B1 D1 D2 D3 E1 H H1 H2 H3 L L1 L2 SW T Capacidades de
carga dinámicas

N

Capacidades de
carga estáticas

N

Rigidez K
(N/µm)

24078-01-006 A 6 42 18 6 5,5 9,5 30 25 13 20 11 20 5 22 12 7 2500 1100 32
24078-01-008 A 8 52 25 8 6,6 11 38 32 17 26 12 23 7 26 14 7,5 4100 1500 51
24078-01-010 B 10 70 36 10 9 - 52 43 25 24 - 24 6 29,5 16 5,5 6500 2800 95
24078-01-012 B 12 70 36 12 9 - 52 43 25 24 - 24 6 29,5 19 5,5 7000 3100 102
24078-01-015 B 15 80 41 15 11 - 60 50 30 25 - 25 6 36 22 10 7500 3500 114
24078-01-020 B 20 95 56 20 11 - 75 58 30 25 - 42 10 50 30 11 17500 3500 145


