04756_C Pernos de sujecion de acero o acero inoxidable con placa del adaptador, I

forma C

=y Descripcion
==
(=3
i & @ & Material:
- b . Placa del adaptador de acero.
@ Cuna de sujecion de acero 1.0715 o acero inoxidable 1.4305.

e
\ﬁ/f Version:
3 Placa del adaptador cincado.
Cuna de sujecion brufida o con acabado natural.

Indicacion:

Las placas del adaptador permiten una compatibilidad del dispositivo de sujecion
rapida con la configuracion de agujeros 3 o 4 para placas de trama perforada o
placas con perforacion de @ de 16 mm, @ de 20 mm o @ de 28 mm.

Al girar el tornillo de cabeza cilindrica, se tensan las partes del tornillo de apriete en
la perforacion.
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04756-0216 C Acero 5213 (26| 7 | 38|16 M5 M5| M6 | 30,5 | 17,5 |96|11|30 13|26|26| 7 |38|30|5| 6
04756-1220 C Acero inoxidable 5213 |26 | 7 | 38|20 M5 M5 |M6| 34 | 21 |96|11|30 13|26|26| 7 |38|30|5| 6
04756-0228 C Acero 5213 |26 | 7 | 38|28 M5 M5|M6| 41 | 28 |96|11|30 13|26|26| 7 |38|30|5| 6
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