03155-02 Casquillos receptores de acero inoxidable forma A (montados a presion I

en la parte trasera)

‘Rost | Descripcion
frei

STAmLESS STEEL Material:
Acero inoxidable 1.4548.

Version:
endurecido 40 HRC como min., acabado natural.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Placa base
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Referencia Grosor min.
de placa de
base H
03155-02-13 13 17,3 25 20,03 12,1 6,6 5,58 20 | 26 6,92 20
03155-02-16 16 20,7 28,6 22,03 12,1 6,9 6,6 22 | 29 7,24 20
03155-02-20 20 24,8 32,2 28,03 17,1 8,42 8,13 28 | 33 8,74 25
03155-02-25 25 30,4 40,2 35,03 21 10,22 10,16 3% | M 10,54 25
03155-02-30 30 36,2 48,2 42,03 21,8 10,63 11,18 42 | 49 10,95 30
03155-02-35 35 41,3 54,2 48,03 25,1 12,18 14,78 48 | 55 12,5 32
03155-02-50 50 58,4 75,2 67,03 31,1 15,43 18,67 67 | 76 15,75 45
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