95025-01_L Rodillos guia

Descripcion

Material:

Carcasa de chapa de acero.

Ruedas de elastémero-poliuretano de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de fundicién de aluminio a presion.

Version:
Carcasa presionada. Carcasa guia con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona
giratoria. Ruedas con rodamiento de bolas.

Indicacidn:
Eje de rueda atornillado.
Rodillos guia y ruedas fijas con placa roscada.

Aplicacion:

Con el sistema de manejo, se pueden transportar cargas pesadas con facilidad de A
a B. Con la nueva serie de ruedas disefiada para aplicaciones con cargas elevadas
en la logistica interna, se reducen las resistencias a la rodadura y a la inclinacion.

Rango de temperatura:
De -25°Ca+70 °C
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95025-01_L Rodillos guia

Referencia

Descripcion

Rodamiento
de la rueda

L1

L2

Capacidad
de carga

kg
95025-01-101000401 Rodillo guia rodamiento de bolas
95025-01-101000403 Rodillo guia rodamiento de bolas 454080 |75(110| 100 11130 | 140|105 | - 350
95025-01-101250401 Rodillo guia rodamiento de bolas 484060 55| 85 [ 125 9 | 155|100 | 80 |76 350
95025-01-101250403 Rodillo guia rodamiento de bolas 484080 |75(110 125 11| 155|140 | 105 | - 350
95025-01-10150050 Rodillo guia rodamiento de bolas 63|50|80|75(110 | 150 11197 | 140|105 | - 500
95025-01-10160050 Rodillo guia rodamiento de bolas 635080 |75|110 | 160 11| 202 | 140 | 105 | - 550
95025-01-10200050 Rodillo guia rodamiento de bolas 65(50|80|75(110 200 11| 245|140 105 | - 600
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