07820_B Elementos de fijacion, forma B con dentado interior

Descripcion

Descripcion del producto:

Se utilizan elementos de fijacion para conectar entre si de forma continua dos
componentes en posiciones angulares opcionales. Los elementos de fijacion

de dentado interior (forma A-D) se combinan entre si de forma opcional con los
elementos de fijacion de dentado exterior (forma E-H), seg(in el caso de aplicacion
y posibilidad de montaje. El muelle de compresion permite un cambio rapido a una
nueva posicion de angulo.

Material:
% Elemento de fijacion de acero 1.0718 o acero inoxidable 1.4305.
J&___F::__4 @___F__H Muelle de acero inoxidable 1.4310.
= % Tornillo de cabeza cilindrica de acero o acero inoxidable A 2.
- B Version:

Elemento de fijacion de cero inoxidable en acabado natural o acero brufido.
Muelle en acabado natural.

Tornillos de cabeza cilindrica de acero con clase de resistencia 8.8, pavonado o de
acero inoxidable A2-70, acabado natural.

Indicacion de pedido:

En los elementos de fijacion con dentado interior de las formas A y B se incluyen
en el suministro en cada caso 2 tornillos de cabeza cilindrica con hexagono interior
M3x8 o M5x10.

En los elementos de fijacion con dentado exterior (Forma E-H) se incluyen en el
suministro en cada caso un muelle de compresion de acero inoxidable.

Indicacion:
Para fijar los elementos de fijacion de la forma A o B hay que utilizar tornillos de
cabeza cilindrica segtin DIN 7984 con hexagono interior y cabeza baja.

Funciones:
Los elementos de fijacion se usan para el ajuste rotatorio de componentes. Las
posibilidades de sujecion se ajustan en funcion de la aplicacion.

Accesorios:
Tornillos de cabeza cilindrica DIN 912/DIN EN ISO 4762
Tornillo de cabeza cilindrica DIN 6912

Indicacion sobre el dibujo:
1) sin encajar
2) encajado
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Referencia Material K] 0 de perforacion DRE Namero
del cuerpo D1 Tornillo de cabeza cilindrica de
de base DIN 7984 dientes
07820-22338 B acero
07820-23346 B acero 1818 6,2 5H8 M5 331195 46
07820-122338 B acero inoxidable 12112 4,2 3H8 M3 231135 38
07820-123346 B acero inoxidable 18|18 6,2 5H8 M5 33(195 46
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