03075-12 Topes de puerta de plastico para perfil de aluminio con amortiguacion

0 con cierre magnético

Descripcion

Material:

Tope de puerta PA, reforzado con fibra de vidrio.
Amortiguador EPDM.

Placa de sujecion de acero inoxidable.

Fijacidn de ranura de fundicion inyectada de cinc.
Tornillo de acero.

Pieza de fijacion PA, reforzada con fibra de vidrio.

Version:
Acero galvanizado.

Indicacion:
Los topes de puerta pueden utilizarse para cerrar las puertas y cubiertas de un perfil
de aluminio de forma amortiguada o magnética.

Volumen de suministro:

Tope de puerta con amortiguacion:
1x tope de puerta,

1x fijacion de ranura,

1x tornillo ISO 7991 - M5x14,

1x pieza de fijacion.

Tope de puerta con cierre magnético:
1x tope de puerta,

1x placa de sujecion,

1x fijacion de ranura,

2x tornillos ISO 7991 - M5x14,

1x pieza de fijacion.
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Referencia Version 1 Material Superficie ‘B B1‘B2‘ D H|H1 H2 L1 L2 L3‘L4‘ BN=Ancho | Dureza
del componente | componente deranura  Shore

03075-12-0 con amortiguacion A EPDM - 40/15| - |[M5(19 4,5/ 5| - |53,5| 20/22,5 [12|5 - 8/10 -

03075-12-1 con cierre magnético B acero cincado 40| - [36|M5|19 4,5| - |2,553,5| 20/22,5 |12/ 3 30 8/10 70
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