06461 inch Palancas de sujecion con tapa protectora y rosca exterior, partes de I

acero inoxidable, pulgadas
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Descripcion

Material:

Empufiadura de fundicion inyectada segtin DIN EN 12844,
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Tapa protectora de acero inoxidable 1.4305.

Version:
Empufadura recubierta con plastico,
partes de acero con acabado natural.

Indicacion de pedido:
A partir de 70 mm de longitud del tornillo, las roscas se fabrican con 60 mm de
longitud.

Indicacion:

En los articulos en pulgadas, la forma X esta indicada en pulgadas, todas las demas
formas en mm.

Se suministra de serie:

naranja RAL 2004.

En L = 60 mm, la longitud de rosca es de 60 mm.

A peticion:
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
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06461 inch Palancas de sujecion con tapa protectora y rosca exterior, partes de
acero inoxidable, pulgadas
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Datos técnicos
06461-92A22X15 2 naranja puro RAL 2004 1/4-20 |15[13,5| 18,519 9565|745 | 32 |6,5| 17,5 | 42,5 | 455 20
06461-92A22X20 2 naranja puro RAL 2004 1/4-20 |20( 13,5 | 185 |19 95 (65| 745 | 32 |65 17,5 | 42,5 | 455 20
06461-92A22X25 2 naranja puro RAL 2004 1/4-20 |25(13,5 | 185 |19 95 (65| 745 | 32 |65 17,5 | 42,5 | 455 20
06461-92A22X30 2 naranja puro RAL 2004 1/4-20 30| 13,5 | 185 |19 95 (65| 745 | 32 |6,5| 17,5 | 42,5 | 455 20
06461-92A22X40 2 naranja puro RAL 2004 1/4-20 |40| 13,5 | 185 |19 95 (65| 745 | 32 |65 17,5 | 42,5 | 455 20
06461-92A22X50 2 naranja puro RAL 2004 1/4-20 |50( 13,5 | 18,5 |19 95 (65| 745 | 32 |6,5| 17,5 | 42,5 | 455 20
06461-92A22X60 2 naranja puro RAL 2004 1/4-20 |60| 13,5 | 185 |19 95 (65| 745 | 32 |6,5| 17,5 | 42,5 | 455 20
06461-92A32X15 2 naranja puro RAL 2004 5/16-18 |15] 13,5 | 18,5 |19 9,5|65| 74,5 | 32 65| 17,5 | 42,5 | 455 20
06461-92A32X20 2 naranja puro RAL 2004 5/16-18 |20| 13,5 | 18,5 |19 9,5|65| 74,5| 32 |6,5| 17,5 | 42,5 | 455 20
06461-92A32X25 2 naranja puro RAL 2004 5/16-18 |25| 13,5 | 18,5 |19 9,5|65| 74,5 | 32 65| 17,5 | 42,5 | 455 20
06461-92A32X30 2 naranja puro RAL 2004 5/16-18 |30| 13,5 | 18,5 |19 9,5|65| 74,5 | 32 65| 17,5 | 42,5 | 455 20
06461-92A32X40 2 naranja puro RAL 2004 5/16-18 |40| 13,5 | 18,5 |19 9,5|65| 74,5 | 32 |65| 17,5 | 42,5 | 455 20
06461-92A32X50 2 naranja puro RAL 2004 5/16-18 |50| 13,5 | 18,5 |19 9,5|65| 74,5 | 32 |6,5| 17,5 | 42,5 | 455 20
06461-92A32X60 2 naranja puro RAL 2004 5/16-18 |60| 13,5 | 18,5 |19 9,5|65| 74,5| 32 |6,5| 17,5 | 42,5 | 455 20
06461-92A42X20 2 naranja puro RAL 2004 3/8-16 |20] 13,5 | 18,5 |19 9,5(65| 745 | 32 |6,5| 17,5 | 42,5 | 455 20
06461-92A42X25 2 naranja puro RAL 2004 3/8-16 |25| 13,5 | 18,5 |19 9,5(65| 745 | 32 |6,5| 17,5 | 42,5 | 455 20
06461-92A42X30 2 naranja puro RAL 2004 3/8-16 |30| 13,5 | 18,5 |19 9,5(65| 745 | 32 |6,5| 17,5 | 42,5 | 455 20
06461-92A42X40 2 naranja puro RAL 2004 3/8-16 |40| 13,5 | 18,5 |19 9,5(65| 745 | 32 |6,5| 17,5 | 42,5 | 455 20
06461-92A42X50 2 naranja puro RAL 2004 3/8-16 |50| 13,5 | 18,5 |19 9,5(65| 74,5 | 32 |6,5| 17,5 | 42,5 | 455 20
06461-92A42X60 2 naranja puro RAL 2004 3/8-16 |60| 13,5 | 18,5 |19 9,5|65| 745 | 32 |6,5| 17,5 | 42,5 | 455 20
06461-93A32X20 3 naranja puro RAL 2004 5/16-18 |20 16 | 21 |22 11|80] 91 | 415 |10| 24 | 545 585 22
06461-93A32X25 3 naranja puro RAL 2004 5/16-18 |25 16 | 21 |22 11|80| 91 | 415 | 10| 24 | 545|585 22
06461-93A32X30 3 naranja puro RAL 2004 5/16-18 (30| 16 | 21 |22 11|80| 91 | 415 |10| 24 | 545 | 585 22
06461-93A32X40 3 naranja puro RAL 2004 5/16-18 |40| 16 | 21 |22 11|80 91 |415|10| 24 | 545|585 22
06461-93A32X50 3 naranja puro RAL 2004 5/16-18 |50| 16 | 21 |22 11|80| 91 | 415 |10| 24 | 545|585 22
06461-93A32X60 3 naranja puro RAL 2004 5/16-18 |60| 16 | 21 |22 11|80] 91 | 415 |10| 24 | 545 585 22
06461-93A42X20 3 naranja puro RAL 2004 3/8-16 |20 16 | 21 |22 1180 91 |41,5|10| 24 | 54,5585 22
06461-93A42X25 3 naranja puro RAL 2004 3/8-16 |25 16 | 21 |22 11 (80| 91 |41,5|10| 24 | 545|585 22
06461-93A42X30 3 naranja puro RAL 2004 3/8-16 (30| 16 | 21 |22 1180 91 |41,5|10| 24 | 545|585 22
06461-93A42X40 3 naranja puro RAL 2004 3/8-16 |40| 16 | 21 |22 11 (80| 91 |41,5|10| 24 | 54,5585 22
06461-93A42X50 3 naranja puro RAL 2004 3/8-16 |50 16 | 21 |22 11 (80| 91 |41,5|10| 24 | 545585 22
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06461 inch Palancas de sujecion con tapa protectora y rosca exterior, partes de I

acero inoxidable, pulgadas

Referencia Tamafio Color H4 = Namero

del cuerpo de
de base dientes

06461-93A42X60 naranja puro RAL 2004
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