06277 inch Ruedas de mano de 2 radios de aluminio, llanta de la rueda recta, I

pulgadas

INCH Descripcion

Parts Material:

Ruedas de mano de dos radios de aluminio.
Empufadura cilindrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero
galvanizado.

Version:
Llanta de la rueda girada y pulida.

Indicacion:
Para las series en pulgadas, la dimension D2 esta en pulgadas, todas las demas
dimensiones, en mm.

A peticién:
Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plastico.
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06277-0080XCN 80 0,312 24 16 28
06277-0080XCO 80 0,375 24 16 28
06277-0100XCO 100 0,375 26 17 33
06277-0100XCP 100 0,5 26 17 33
06277-0125XCO 125 0,375 31 18 33,5
06277-0125XCP 125 0,5 31 18 33,5
06277-0160XCP 160 0,5 36 20 39
06277-0160XCQ 160 0,625 36 20 39
06277-0200XCQ 200 0,625 42 24 45
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06277 inch Ruedas de mano de 2 radios de aluminio, llanta de la rueda recta, ]
pu|gadas

Referencia

06277-0200XCR
06277-0250XCR 250 0,75 48 28 51
06277-0250XCV 250 0,875 48 28 51

Referencia Empufadura

cilindrica
fija

06277-2080XCN 0,312 218 x M6 x 40
06277-2080XCO 80 0,375 24 16 28 218 x M6 x 40
06277-2100XCO 100 0,375 26 17 33 018 x M6 x 40
06277-2100XCP 100 0,5 26 17 33 218 x M6 x 40
06277-2125XC0O 125 0,375 31 18 33,5 @21 x M8 x 50
06277-2125XCP 125 0,5 31 18 335 021 x M8 x 50
06277-2160XCP 160 0,5 36 20 39 ©26 x M10 x 80
06277-2160XCQ 160 0,625 36 20 39 026 x M10 x 80
06277-2200XCQ 200 0,625 42 24 45 926 x M10 x 80
06277-2200XCR 200 0,75 42 24 45 926 x M10 x 80
06277-2250XCR 250 0,75 48 28 51 028 x M12 x 90
06277-2250XCV 250 0,875 43 28 51 828 x M12 x 90
Referencia Empufiadura
cilindrica
giratoria
06277-4080XCN 80 0,312 24 16 28 018 x M6 x 40
06277-4080XCO 80 0,375 24 16 28 918 x M6 x 40
06277-4100XCO 100 0,375 26 17 33 018 x M6 x 40
06277-4100XCP 100 0,5 26 17 33 918 x M6 x 40
06277-4125XCO 125 0,375 31 18 335 022 x M8 x 56
06277-4125XCP 125 0,5 31 18 335 022 x M8 x 56
06277-4160XCP 160 0,5 36 20 39 926 x M10 x 80
06277-4160XCQ 160 0,625 36 20 39 026 x M10 x 80
06277-4200XCQ 200 0,625 42 24 45 926 x M10 x 80
06277-4200XCR 200 0,75 42 24 45 026 x M10 x 80
06277-4250XCR 250 0,75 48 28 51 931 x M12 x 102
06277-4250XCV 250 0,875 48 28 51 931 x M12 x 102
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