22400 Ruedas dentadas cilindricas de acero, modulo 5 Dentado fresado, dentado
’ ’ norelem

recto, angulo de presion de 20°

Descripcion

Material:
Acero 1.0503 (C45).

Version:
Dentado fresado recto.
Angulo de presion de 20°, acabado natural.

Indicacion:

Hasta 30 dientes, con cubo en uno de los lados; arandela a partir de 32 dientes.

Las ruedas dentadas cilindricas disponen de un agujero de centrado o estan
preperforadas (esto puede variar en funcion de la técnica de produccion). Por eso, la
medida D2 indicada en la tabla constituye el valor maximo de la perforacion con la
que se suministran las ruedas dentadas. En esta perforacion previa / perforacion de
centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia
con ranura o una perforacion roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar
también casquillos para reducir el diametro.

Indicacion sobre el dibujo:
Forma A: con cubo
Forma B: sin cubo
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22400-0150500012 A 50 70 60 20 45 75 5 12
22400-0150500013 A 50 75 65 20 50 75 5 13
22400-0150500014 A 50 80 70 20 55 75 5 14
22400-0150500015 A 50 85 75 20 60 75 5 15
22400-0150500016 A 50 90 80 20 65 75 5 16
22400-0150500017 A 50 95 85 20 70 75 5 17
22400-0150500018 A 50 100 90 20 70 75 5 18
22400-0150500019 A 50 105 95 20 70 75 5 19
22400-0150500020 A 50 110 100 20 80 75 5 20
22400-0150500021 A 50 115 105 20 80 75 5 21
22400-0150500022 A 50 120 110 20 80 75 5 22
22400-0150500023 A 50 125 115 20 90 75 5 23
22400-0150500024 A 50 130 120 20 90 75 5 24
22400-0150500025 A 50 135 125 20 90 75 5 25
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22400 Ruedas dentadas cilindricas de acero, modulo 5 Dentado fresado, dentado
’ ’ norelem

recto, angulo de presion de 20°

22400-0150500026 A 50 140 130 20 100 75 5 26
22400-0150500027 A 50 145 135 20 100 75 5 27
22400-0150500028 A 50 150 140 25 100 75 5 28
22400-0150500029 A 50 155 145 25 110 75 5 29
22400-0150500030 A 50 160 150 25 110 75 5 30
22400-0250500032 B 50 170 160 25 - - 5 32
22400-0250500035 B 50 185 175 25 - - 5 35
22400-0250500038 B 50 200 190 25 - - 5 38
22400-0250500040 B 50 210 200 25 - - 5 40
22400-0250500045 B 50 235 225 25 - - 5 45
22400-0250500048 B 50 250 240 25 - - 5 48
22400-0250500050 B 50 260 250 30 - - 5 50
22400-0250500052 B 50 270 260 30 - - 5 52
22400-0250500055 B 50 285 275 30 - - 5 55
22400-0250500057 B 50 295 285 30 - - 5 57
22400-0250500060 B 50 310 300 30 - - 5 60
22400-0250500065 B 50 335 325 30 - - 5 65
22400-0250500070 B 50 360 350 30 - - 5 70
22400-0250500075 B 50 385 375 30 - - 5 75
22400-0250500076 B 50 390 380 30 - - 5 76
22400-0250500080 B 50 410 400 30 - - 5 80
22400-0250500085 B 50 435 425 30 - - 5 85
22400-0250500090 B 50 460 450 30 - - 5 90
22400-0250500095 B 50 485 475 30 - - 5 95
22400-0250500100 B 50 510 500 30 - - 5 100
22400-0250500110 B 50 560 550 30 - - 5 110
22400-0250500114 B 50 580 570 30 - - 5 114
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