03190-10 Empuiiaduras de bloqueo y de sujecion de acero con empuifiadura en I

estrella de plastico

Descripcion

Descripcion del producto:

La empufadura de sujecion y de bloqueo permite posicionar, asegurar y sujetar
diversos elementos de ajuste con un solo producto. El bloqueo se puede realizar con
conexion positiva mediante un perno y la sujecion, con unidn por arrastre de fuerza
mediante la cara del manguito.

Material:
Empufiadura en estrella de termoplastico gris antracita.
Casquillo roscado 1.0718.
Clavija de bloqueo de acero inoxidable 1.4305.
N N\Z Version:
AT deensmemiento Acero galvanizado.
- Clavija de bloqueo enclavada - Clavija de bloqueo enclavada . .
- Pgrfil guia de enclavamiento bl_oqueadn - B!oqueo suelto . Acero |n0X|dab|e Con acabado natural
- Sistema de carro de enclavamiento bloqueado - Sistema de carro de enclavamiento
y encajado sin juego con el casquillo roscado bloqueado, pero no sin juego
N Ventajas:
% Bloqueo y sujecion en un solo producto.
Z; Manejo ergonomico mediante empufiadura en estrella.
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34 A peticion:
Y .
- Empufiadura de sujecion y bloqueo apretada MOdeIOS eSpeCIaIeS'
- Clavija de bloqueo desenclavada
- B!oqueo suelto v » .
- Sistema de carro de enclavamiento mévil Accesonos:

Tuercas hexagonales, forma baja DIN 439
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03190-10-108040 4 M8 32 14 20 10 39 15 4 8
03190-10-210050 5 M10 40 18 24,9 13 46,9 17 5 10
03190-10-312060 6 M12 50 22 31,8 17 57,8 20 6 12
03190-10-416080 8 M16 63 26 40 21 74 26 8 16
03190-10-108041 4 M8x1 32 14 20 10 39 15 4 8
03190-10-210051 5 M10x1 40 18 24,9 13 46,9 17 5 10
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03190-10 Empuiiaduras de bloqueo y de sujecion de acero con empufiadura en
estrella de plastico

Referencia D2 D3 Carrera

03190-10-312061 M12x1,5
03190-10-416081 8 M16x1,5 63 26 40 21 74 26 8 16
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