80150 Conectores macho M8x1, casquillo con cierre de rosca sin apantallar

Descripcion

Material:

Carcasa: plastico.

Cable: PUR (PVC de 4 polos).

Aislamiento de conductor: PP (PVC de 4 polos).
Contacto: aleacion de cobre

Superficie de contacto: Au (oro).

Cierre: Fundicion inyectada de cinc y niquelada.

Version:

Casquillo (hembra).
1 marron Color de la carcasa: negro
3 azul Color del cable: negro.
4 negro

Indicacion:

Conectores macho con cierre de rosca.
Conectores macho recubiertos por extrusion en el cable.
Identificacion de hilos segtn cddigo de color DIN 47100.

1 marron Codificacion A. Par de apriete recomendado del cierre 0,4 Nm.

2 blanco Los conectores macho estan concebidos para usos en la construccion de
3azul instalaciones, controles y equipos eléctricos.

4 negro

Datos técnicos:
Namero de ciclos de enchufe: = 100.
1 blanco
2 marron
3 verde
4 amarillo
5 gris
6 rosa
7 azul
8 rojo
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80150-010X2000 3 polos A casquillo recto 2000 4,132 3x0,25 mm? IP65/IP67 50AC/60DC 1500
80150-010X5000 3 polos A casquillo recto 5000 4,132 3x0,25 mm? IP65/IP67 50 AC/60DC 1500
80150-011X3000 - A casquillo recto 3000 4,832 4x0,25 mm? IP65/IP67 50AC/60DC 1500
80150-011X5000 - A casquillo recto 5000 4,832 4 x 0,25 mm? IP65/IP67 50AC/60DC 1500
80150-012X3000 8 polos A casquillo recto 3000 5,534 8 x 0,14 mm? IP65/IP67 30AC/30DC 800
80150-012X5000 8 polos A casquillo recto 5000 5,534 8x0,14 mm? IP65/IP67 30AC/30DC 800
80150-030X2000 3 polos B casquillo acodado 2000 4,1|25 3x0,25 mm? IP65/IP67 50 AC/60DC 1500
80150-030X5000 3 polos B casquillo acodado 5000 4,125 3x0,25 mm? IP65/IP67 50 AC/60DC 1500
80150-031X3000 - B casquillo acodado 3000 4,825 4 x 0,25 mm? IP65/IP67 50AC/60DC 1500
80150-031X5000 - B casquillo acodado 5000 4,825 4 x 0,25 mm? IP65/IP67 50 AC/60DC 1500
80150-032X3000 8 polos B casquillo acodado 3000 5,524 8x0,14 mm? IP65/IP67 30AC/30DC 800
80150-032X5000 8 polos B casquillo acodado 5000 5,524 8x 0,14 mm? IP65/IP67 30AC/30DC 800
80150-010X2000 4 79 3 300 AC 2500 AC >10xD1
80150-010X5000 4 79 3 300 AC 2500 AC >10xD1
80150-011X3000 4 79 3 300 AC 2000 AC >10xD1
80150-011X5000 4 79 3 300 AC 2000 AC >10xD1
80150-012X3000 1,5 78 3 300 AC 3000 AC >10xD1
80150-012X5000 1,5 78 3 300 AC 3000 AC >10xD1
80150-030X2000 4 79 3 300 AC 2500 AC >10xD1
80150-030X5000 4 79 3 300 AC 2500 AC >10xD1
80150-031X3000 4 79 3 300 AC 2000 AC >10xD1
80150-031X5000 4 79 3 300 AC 2000 AC >10xD1
80150-032X3000 1,5 78 3 300 AC 3000 AC >10xD1
80150-032X5000 1,5 78 3 300 AC 3000 AC >10xD1
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80150 Conectores macho M8x1, casquillo con cierre de rosca sin apantallar

Referencia

Radio de curvatura
del cable
fijo

Ndmero de
ciclos de flexion
max.

Rango de temperatura

Cable
en movimiento

Rango de temperatura

Cable
fijo

Compatibilidad CEM Libre de halégenos

80150-010X2000 =5xD1 10000000 (25 °C) -25°C - +80 °C -40 °C - +80 °C - si
80150-010X5000 =5xD1 10000000 (25 °C) -25°C-+80°C -40 °C - +80 °C - si
80150-011X3000 =5xD1 2000000 (25 °C) -5°C-+80°C -30°C - +80 °C - no
80150-011X5000 =5xD1 2000000 (25 °C) -5°C-+80°C -30°C - +80 °C - no
80150-012X3000 =6xD1 2000000 (25 °C) -15°C-+80°C -30°C-+80°C - no
80150-012X5000 =6xD1 2000000 (25 °C) -15°C - +80 °C -30°C - +80 °C - no
80150-030X2000 =5xD1 10000000 (25 °C) -25°C - +80 °C -40 °C - +80 °C - si
80150-030X5000 =5xD1 10000000 (25 °C) -25°C-+80°C -40°C - +80 °C - si
80150-031X3000 =5xD1 2000000 (25 °C) -5°C-+80°C -30°C - +80 °C - no
80150-031X5000 =5xD1 2000000 (25 °C) -5°C-+80°C -30°C-+80°C - no
80150-032X3000 =6xD1 2000000 (25 °C) -15°C - +80 °C -30°C - +80 °C - no
80150-032X5000 =6xD1 2000000 (25 °C) -15°C - +80 °C -30°C - +80 °C - no
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