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Descripcion

Descripcion del producto:

Los cilindros enroscables de efecto simple con retroceso por muelle se distinguen
por sus formas compactas y por eso se suelen utilizar como cilindros de sujecion. Se
pueden posicionar dejando distancias muy reducidas entre uno y otro. Los cilindros
enroscables se pueden accionar sin superficie de sujecion opuesta gracias a la
limitacion interna de la carrera. Los rascadores dobles instalados de serie impiden
una fuga dindmica, prolongando asi la durabilidad de los cilindros enroscables. Un

......

Material:
Carcasa y piston de acero.
Junta de NBR.

Version:
Carcasa brunida.
Pistdn endurecido.

Indicacion:

Los cilindros enroscables se pueden someter a una carga maxima tanto si estan
tensados como si no.

Para no dafiar las juntas durante el montaje hay que tener cuidado de que los
chaflanes de entrada, asi como las perforaciones transversales para la alimentacion
de aceite estén hien redondeados.

Una junta de estanqueidad contra la base del orificio roscado hermetiza el cilindro
enroscable.

La forma constructiva del émbolo hace innecesaria la ventilacion de la camara del
vastago.

Los cilindros enroscables deben estar protegidos de las sustancias agresivas de
corte y refrigeracion.

Las piezas de presion para la forma B no estan incluidas en el volumen de
suministro.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.

Modo de accionamiento:
Canales perforados.

Datos técnicos:
Presion de servicio max.: 400 bar.

Montaje:
Ver el contorno de instalacion.

Ventajas:

- Rascador de metal integrado.

- Reducidas medidas de instalacion.

- Se puede utilizar sin superficie de sujecion opuesta.
- Permite cargas en posicion replegada.

- Suministro de presion sin conductos.

Accesorios:
Forma B:
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- Perno de apoyo 02153.
- Soportes con bola oscilante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Pinzas de forma hexagonal 07114,

Indicacion sobre el dibujo:
1) Contorno de instalacion
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04624-70-1210230711 A 12 10 canales perforados 6| M22x1,5 - 38|27 |7 3 |-|-1]15|6/|265
04624-70-1612230711 A 16 12 canales perforados 6| M26x1,5 - |465] 34 |8 3 |- | -] 19 |7 335
04624-70-2015230711 A 20 15 canales perforados 7| M30x1,5 - 5 | 43 |8 | 4 | - | - | 23 |7 |425
04624-70-2516230711 A 25 16 canales perforados 7| M38x1,5 - |595455 (11| 5 - | -1265|10| 45
04624-70-3220230711 A 32 20 canales perforados 8| M48x1,5 - 87 |715(12) 7 | - | - | 40 (11| T
04624-70-1210230811 B 12 10 canales perforados 6| M22x1,5 | M6 | 45 | 27 | 7| 10 |55(6,5| 15 | 6 | 26,5
04624-70-1612230811 B 16 12 canales perforados 6| M26x1,5 | M6 |525| 34 |8 | 9 |55/65| 19 |7 ]335
04624-70-2015230811 B 20 15 canales perforados 7| M30x1,5 | M8 |655| 43 |8 |135|6 | 8 | 23 |7 |425
04624-70-2516230811 B 25 16 canales perforados 7| M38x1,5 | M8 | 685|455 (11| 14 | 7 | 8 |26,5|10| 45
04624-70-3220230811 B 32 20 canales perforados 8| M48x1,5 (M12| 98 | 71,512 18 | 9 (12| 40 (11| 71
04624-70-1210230911 C 12 10 canales perforados 6] M22x1,5 - |455) 27 | 7105 - | -] 15 |6 |265
04624-70-1612230911 C 16 12 canales perforados 6| M26x1,5 - 54 | 34 8| 1 - - 119 |7 /335
04624-70-2015230911 C 20 15 canales perforados 7| M30x1,5 - 1695 43 | 8|175| - | - | 23 |7 |425
04624-70-2516230911 C 25 16 canales perforados 7| M38x1,5 - | 72545511 18 | - | - | 26,5(10| 45
04624-70-3220230911 C 32 20 canales perforados 8| M48x1,5 - 1100 [71,5(12) 20 | - | - | 40 |11| 71
04624-70-1210230711 A 12 3112524 - 11 45 30 1,13 40
04624-70-1612230711 | A 16 34(35|27 - 2 8 50 2,01 50
04624-70-2015230711 A 20 40/ 50|32 - 3,1 12,5 75 3,14 60
04624-70-2516230711 | A 25 52(70 |41 - 49 19,6 125 4,91 80
04624-70-3220230711 | A 32 62/100/50 - 8 32 200 8,04 225
04624-70-1210230811 B 12 31 - (24 10 11 45 30 1,13 40
04624-70-1612230811 B 16 34 - |27 13 2 8 50 2,01 50
04624-70-2015230811 B 20 |40 - |32 17 3,1 12,5 75 3,14 60
04624-70-2516230811 B 25 52| - |41 19 49 19,6 125 4,91 80
04624-70-3220230811 B 32 62| - |50 24 8 32 200 8,04 225
04624-70-1210230911 C 12 31 - (24 - 11 45 30 1,13 40
04624-70-1612230911 C 16 34| - |27 - 2 8 50 2,01 50
04624-70-2015230911 C 20 40 - |32 - 31 12,5 75 3,14 60
04624-70-2516230911 C 25 52 - |41 - 49 19,6 125 4,91 80
04624-70-3220230911 C 32 62 - |50 - 8 32 200 8,04 225
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