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Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
Acero C45.

Versión:
Acabado natural.
Dientes templados por inducción ~HRC 50.

Indicación:
Piñones listos para montaje con cubo unilateral para cadenas de rodillos según
DIN ISO 606. Los dientes están fresados y templados por inducción.
Ranura según DIN 6885 / BS 4235. La ranura está orientada hacia la punta de los
dientes.
Con 2 clavijas roscadas. Una rosca está orientada hacia el centro de la ranura y
girada una vez 90º.

Planos

Nuestros productos

Referencia Forma N.º ISO División
Pulgadas

División
mm

Número
de

dientes

D D1 D2 D3 D4 B1 B3 L C R T2

22250-1038073201010 B 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 10 34,5 30,82 24 10 M4 5,3 3 20 1 10 1,4
22250-1038073201012 B 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 10 34,5 30,82 26 12 M4 5,3 4 20 1 10 1,8
22250-1038073201014 B 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 10 34,5 30,82 29 14 M4 5,3 5 20 1 10 2,3
22250-1038073201110 B 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 11 37,5 33,8 24 10 M4 5,3 3 25 1 10 1,4
22250-1038073201112 B 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 11 37,5 33,8 26 12 M4 5,3 4 25 1 10 1,8
22250-1038073201114 B 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 11 37,5 33,8 29 14 M4 5,3 5 25 1 10 2,3
22250-1038073201115 B 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 11 37,5 33,8 30 15 M4 5,3 5 25 1 10 2,3
22250-1038073201116 B 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 11 37,5 33,8 31 16 M4 5,3 5 25 1 10 2,3
22250-1038073201210 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 12 40,5 36,8 25 10 M4 5,3 3 25 1 10 1,4
22250-1038073201212 B 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 12 40,5 36,8 26 12 M4 5,3 4 25 1 10 1,8
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Nuestros productos

Referencia Forma N.º ISO División
Pulgadas

División
mm

Número
de

dientes

D D1 D2 D3 D4 B1 B3 L C R T2

22250-1038073201214 B 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 12 40,5 36,8 29 14 M4 5,3 5 25 1 10 2,3
22250-1038073201215 B 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 12 40,5 36,8 30 15 M4 5,3 5 25 1 10 2,3
22250-1038073201216 B 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 12 40,5 36,8 31 16 M4 5,3 5 25 1 10 2,3
22250-1038073201312 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 13 43,5 39,8 28 12 M4 5,3 4 25 1 10 1,8
22250-1038073201314 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 13 43,5 39,8 28 14 M4 5,3 5 25 1 10 2,3
22250-1038073201310 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 13 43,5 39,8 28 10 M4 5,3 3 25 1 10 1,4
22250-1038073201315 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 13 43,5 39,8 28 15 M4 5,3 5 25 1 10 2,3
22250-1038073201316 B 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 13 43,5 39,8 31 16 M4 5,3 5 25 1 10 2,3
22250-1038073201318 B 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 13 43,5 39,8 34 18 M5 5,3 6 25 1 10 2,8
22250-1038073201418 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 14 46,5 42,8 31 18 M5 5,3 6 25 1 10 2,8
22250-1038073201412 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 14 46,5 42,8 31 12 M4 5,3 4 25 1 10 1,8
22250-1038073201416 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 14 46,5 42,8 31 16 M4 5,3 5 25 1 10 2,3
22250-1038073201410 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 14 46,5 42,8 31 10 M4 5,3 3 25 1 10 1,4
22250-1038073201415 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 14 46,5 42,8 31 15 M4 5,3 5 25 1 10 2,3
22250-1038073201414 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 14 46,5 42,8 31 14 M4 5,3 5 25 1 10 2,3
22250-1038073201419 B 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 14 46,5 42,8 35 19 M5 5,3 6 25 1 10 2,8
22250-1038073201515 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 15 49,5 45,81 34 15 M4 5,3 5 25 1 10 2,3
22250-1038073201516 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 15 49,5 45,81 34 16 M4 5,3 5 25 1 10 2,3
22250-1038073201518 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 15 49,5 45,81 34 18 M5 5,3 6 25 1 10 2,8
22250-1038073201519 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 15 49,5 45,81 34 19 M5 5,3 6 25 1 10 2,8
22250-1038073201512 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 15 49,5 45,81 34 12 M4 5,3 4 25 1 10 1,8
22250-1038073201520 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 15 49,5 45,81 34 20 M5 5,3 6 25 1 10 2,8
22250-1038073201514 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 15 49,5 45,81 34 14 M4 5,3 5 25 1 10 2,3
22250-1038073201525 B 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 15 49,5 45,81 42 25 M6 5,3 8 25 1 10 3,3
22250-1038073201522 B 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 15 49,5 45,81 42 22 M5 5,3 6 25 1 10 2,8
22250-1038073201524 B 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 15 49,5 45,81 42 24 M6 5,3 8 25 1 10 3,3
22250-1038073201616 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 16 52,5 48,82 37 16 M4 5,3 5 28 1 10 2,3
22250-1038073201612 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 16 52,5 48,82 37 12 M4 5,3 4 28 1 10 1,8
22250-1038073201618 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 16 52,5 48,82 37 18 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073201614 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 16 52,5 48,82 37 14 M4 5,3 5 28 1 10 2,3
22250-1038073201619 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 16 52,5 48,82 37 19 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073201620 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 16 52,5 48,82 37 20 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073201622 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 16 52,5 48,82 37 22 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073201615 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 16 52,5 48,82 37 15 M4 5,3 5 28 1 10 2,3
22250-1038073201624 B 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 16 52,5 48,82 42 24 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073201625 B 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 16 52,5 48,82 42 25 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073201716 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 17 55,5 51,83 40 16 M4 5,3 5 28 1 10 2,3
22250-1038073201718 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 17 55,5 51,83 40 18 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073201719 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 17 55,5 51,83 40 19 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073201720 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 17 55,5 51,83 40 20 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073201722 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 17 55,5 51,83 40 22 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073201712 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 17 55,5 51,83 40 12 M4 5,3 4 28 1 10 1,8
22250-1038073201715 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 17 55,5 51,83 40 15 M4 5,3 5 28 1 10 2,3
22250-1038073201714 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 17 55,5 51,83 40 14 M4 5,3 5 28 1 10 2,3
22250-1038073201724 B 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 17 55,5 51,83 46 24 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073201725 B 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 17 55,5 51,83 46 25 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073201814 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 18 58,6 54,85 40 14 M4 5,3 5 28 1 10 2,3
22250-1038073201812 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 18 58,6 54,85 40 12 M4 5,3 4 28 1 10 1,8
22250-1038073201824 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 18 58,6 54,85 43 24 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073201816 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 18 58,6 54,85 43 16 M4 5,3 5 28 1 10 2,3
22250-1038073201825 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 18 58,6 54,85 43 25 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073201818 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 18 58,6 54,85 43 18 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073201819 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 18 58,6 54,85 43 19 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073201820 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 18 58,6 54,85 43 20 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073201822 A 06 B-1 3/8X7/32 9,525 x 5,72 18 58,6 54,85 43 22 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073201815 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 18 58,6 54,85 43 15 M4 5,3 5 28 1 10 2,3
22250-1038073201912 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 19 61,6 57,87 40 12 M4 5,3 4 28 1 10 1,8
22250-1038073201914 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 19 61,6 57,87 40 14 M4 5,3 5 28 1 10 2,3
22250-1038073201916 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 19 61,6 57,87 45 16 M4 5,3 5 28 1 10 2,3
22250-1038073201915 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 19 61,6 57,87 45 15 M4 5,3 5 28 1 10 2,3
22250-1038073201918 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 19 61,6 57,87 45 18 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073201925 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 19 61,6 57,87 45 25 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073201919 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 19 61,6 57,87 45 19 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073201920 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 19 61,6 57,87 45 20 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
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Nuestros productos

Referencia Forma N.º ISO División
Pulgadas

División
mm
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de

dientes

D D1 D2 D3 D4 B1 B3 L C R T2

22250-1038073201922 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 19 61,6 57,87 45 22 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073201924 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 19 61,6 57,87 45 24 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073202014 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 20 64,6 60,89 40 14 M4 5,3 5 28 1 10 2,3
22250-1038073202012 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 20 64,6 60,89 40 12 M4 5,3 4 28 1 10 1,8
22250-1038073202016 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 20 64,6 60,89 46 16 M4 5,3 5 28 1 10 2,3
22250-1038073202018 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 20 64,6 60,89 46 18 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073202015 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 20 64,6 60,89 46 15 M4 5,3 5 28 1 10 2,3
22250-1038073202019 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 20 64,6 60,89 46 19 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073202025 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 20 64,6 60,89 46 25 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073202020 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 20 64,6 60,89 46 20 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073202022 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 20 64,6 60,89 46 22 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073202024 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 20 64,6 60,89 46 24 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073202122 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 21 67,6 63,91 48 22 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073202124 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 21 67,6 63,91 48 24 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073202125 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 21 67,6 63,91 48 25 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073202115 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 21 67,6 63,91 48 15 M4 5,3 5 28 1 10 2,3
22250-1038073202118 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 21 67,6 63,91 48 18 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073202116 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 21 67,6 63,91 48 16 M4 5,3 5 28 1 10 2,3
22250-1038073202119 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 21 67,6 63,91 48 19 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073202120 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 21 67,6 63,91 48 20 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073202216 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 22 70,6 66,93 50 16 M4 5,3 5 28 1 10 2,3
22250-1038073202218 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 22 70,6 66,93 50 18 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073202215 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 22 70,6 66,93 50 15 M4 5,3 5 28 1 10 2,3
22250-1038073202219 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 22 70,6 66,93 50 19 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073202225 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 22 70,6 66,93 50 25 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073202220 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 22 70,6 66,93 50 20 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073202222 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 22 70,6 66,93 50 22 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073202224 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 22 70,6 66,93 50 24 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073202315 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 23 73,7 69,95 50 15 M4 5,3 5 28 1 10 2,3
22250-1038073202316 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 23 73,7 69,95 50 16 M4 5,3 5 28 1 10 2,3
22250-1038073202319 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 23 73,7 69,95 52 19 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073202320 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 23 73,7 69,95 52 20 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073202318 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 23 73,7 69,95 52 18 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073202322 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 23 73,7 69,95 52 22 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073202325 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 23 73,7 69,95 52 25 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073202324 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 23 73,7 69,95 52 24 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073202418 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 24 76,7 72,97 50 18 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073202416 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 24 76,7 72,97 50 16 M4 5,3 5 28 1 10 2,3
22250-1038073202425 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 24 76,7 72,97 54 25 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073202422 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 24 76,7 72,97 54 22 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073202430 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 24 76,7 72,97 54 30 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073202420 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 24 76,7 72,97 54 20 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073202419 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 24 76,7 72,97 54 19 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073202428 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 24 76,7 72,97 54 28 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073202424 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 24 76,7 72,97 54 24 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073202516 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 25 79,7 76 50 16 M4 5,3 5 28 1 10 2,3
22250-1038073202518 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 25 79,7 76 50 18 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073202519 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 25 79,7 76 50 19 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073202528 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 25 79,7 76 57 28 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073202525 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 25 79,7 76 57 25 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073202524 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 25 79,7 76 57 24 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073202530 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 25 79,7 76 57 30 M6 5,3 8 28 1 10 3,3
22250-1038073202522 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 25 79,7 76 57 22 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073202520 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 25 79,7 76 57 20 M5 5,3 6 28 1 10 2,8
22250-1038073203022 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 30 94,8 91,12 60 22 M5 5,3 6 30 1 10 2,8
22250-1038073203020 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 30 94,8 91,12 60 20 M5 5,3 6 30 1 10 2,8
22250-1038073203024 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 30 94,8 91,12 60 24 M6 5,3 8 30 1 10 3,3
22250-1038073203030 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 30 94,8 91,12 60 30 M6 5,3 8 30 1 10 3,3
22250-1038073203025 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 30 94,8 91,12 60 25 M6 5,3 8 30 1 10 3,3
22250-1038073203028 A 06 B-1 3/8 x 7/32 9,525 x 5,72 30 94,8 91,12 60 28 M6 5,3 8 30 1 10 3,3
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