22250 Pifiones simples 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606, listos para montaje

Descripcion

Material:
Acero C45.

Version:
Acabado natural.
Dientes templados por induccion ~HRC 50.

Indicacion:

Pifiones listos para montaje con cubo unilateral para cadenas de rodillos segun
DIN ISO 606. Los dientes estan fresados y templados por induccion.

Ranura segun DIN 6885 / BS 4235. La ranura esta orientada hacia la punta de los
dientes.

Con 2 clavijas roscadas. Una rosca esta orientada hacia el centro de la ranura y
girada una vez 90°.

_—.
1* D4
—
I N |
N | \
]
& |
L)
S
T
Q| 3 ---—-@---— X o
N
J_k
' = ‘*ﬁ
_B1
P
22250-1034071601020 12 B-1 3/4 x7/16 19,05x 11,68 10 69,8 61,64 42120 M5 [ 11,1 | 6 [30(2(19|28
22250-1034071601024 12 B-1 3/4 x7/16 19,05 x 11,68 10 69,8 61,64 42124 M6 | 11,1 | 8 [30/2(19|3,3
22250-1034071601019 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 10 69,8 61,64 42119 M5 [ 11,1 | 6 [30(2(19|28
22250-1034071601025 12 B-1 3/4 x7/16 19,05x 11,68 10 69,8 61,64 42125 M6 | 11,1 | 8 [30/2(19|3,3
22250-1034071601119 12 B-1 3/4x7/16 19,05 x 11,68 11 75,8 67,61 46119 M5 | 11,1 ] 6 |35]/2(19]2,8
22250-1034071601120 12 B-1 3/4 x7/16 19,05x 11,68 11 75,8 67,61 46120 M5 [ 11,1 | 6 [35/2(19|28
22250-1034071601124 12 B-1 3/4 x7/16 19,05 x 11,68 11 75,8 67,61 46|24 M6 | 11,1 | 8 |35/2(19|3,3
22250-1034071601125 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 11 75,8 67,61 46125 M6 | 11,1 | 8 [35/2(19|3,3
22250-1034071601219 12 B-1 3/4 x7/16 19,05x 11,68 12 81,8 73,6 52119 | M5 | 111 | 6 [35/2|19| 2,8
22250-1034071601230 12 B-1 3/4x7/16 19,05 x 11,68 12 81,8 73,6 52130 M6 | 11,1 | 8 [35/2/19|3,3
22250-1034071601220 12 B-1 3/4 x7/16 19,05x 11,68 12 81,8 73,6 52120 M5 | 11,1 | 6 [35/2/19|2,8
22250-1034071601222 12 B-1 3/4 x7/16 19,05 x 11,68 12 81,8 73,6 52122 M5 | 111 | 6 [35/2|19| 2,38
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22250 Pifiones simples 3/4“ x 7/16“ DIN IS0 606, listos para montaje

22250-1034071601224 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 12 81,8 736 |52|24| M6 | 11,1 | 8 |35(|2|19| 3,3
22250-1034071601225 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 12 81,8 736 52|25 M6 | 11,1 | 8 |35(/2|19|3,3
22250-1034071601228 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 12 81,8 736 |52|28| M6 | 11,1 | 8 |35(2|19|3,3
22250-1034071601232 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 12 81,8 736 |56|32| M8 | 11,1 |10|35(2|19| 3,3
22250-1034071601235 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 12 81,8 736 |56|35| M8 | 11,1 |10|35(2|19| 3,3
22250-1034071601319 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 13 87,8 7959 |58 19| M5 | 11,1 | 6 |35/2(19|238
22250-1034071601320 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 13 87,8 7959 |5820 M5 | 11,1 | 6 |35/2(19|28
22250-1034071601335 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 13 87,8 7959 |58|35| M8 | 11,1 ({10/35/2(19|3,3
22250-1034071601322 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 13 87,8 7959 |58|22| M5 | 11,1 |6 |35/2(19|28
22250-1034071601324 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 13 87,8 7959 |58|24| M6 | 11,1 | 8 |35/2(19|3,3
22250-1034071601325 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 13 87,8 7959 |58|25| M6 | 11,1 | 8 |35/2]19|3,3
22250-1034071601328 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 13 87,8 7959 |58|28| M6 | 11,1 | 8 |35/2(19)|3,3
22250-1034071601330 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 13 87,8 7959 |58|30 M6 | 11,1 | 8 |35/2(19|3,3
22250-1034071601332 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 13 87,8 79,59 |58|32| M8 | 11,1 (10/35/2(19)|3,3
22250-1034071601338 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 13 87,8 79,59 |61|38| M8 | 11,1 [10/35/2(19)|3,3
22250-1034071601419 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 14 93,8 85,61 |60(19| M5 | 11,1 | 6 (35/2]19|28
22250-1034071601420 12B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 14 93,8 8561 |6020 M5 | 11,1 | 6 |35/2(19|28
22250-1034071601422 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 14 93,8 8561 |6022| M5 | 11,1 | 6 |35/2(19|238
22250-1034071601424 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 14 93,8 8561 |6424| M6 | 11,1 | 8 |35/2(19|3,3
22250-1034071601425 12B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 14 93,8 8561 |6425 M6 | 11,1 | 8 |35/2(19)|3,3
22250-1034071601438 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 14 93,8 8561 |64|38| M8 | 11,1 [10/35/2(19|3,3
22250-1034071601428 12B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 14 93,8 8561 |6428| M6 | 11,1 | 8 |135/2(19)|3,3
22250-1034071601430 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 14 93,8 8561 |6430 M6 | 11,1 | 8 |35/2(19|33
22250-1034071601432 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 14 93,8 8561 |64 32 M8 | 11,1 ({10/35/2(19|3,3
22250-1034071601435 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 14 93,8 8561 |64 |35 M8 | 11,1 (10/35/2(19)|3,3
22250-1034071601440 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 14 93,8 85,61 |67 |40 M10 | 11,1 [1235/2(19)|3,3
22250-1034071601519 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 15 99,8 91,63 |65(19| M5 | 11,1 | 6 |35/2(19|28
22250-1034071601520 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 15 99,8 9163 |65/20 M5 | 11,1 | 6 |35/2(19|28
22250-1034071601522 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 15 99,8 9163 6522 M5 | 11,1 | 6 |35/2(19|238
22250-1034071601525 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 15 99,8 9163 |7025| M6 | 11,1 | 8 |135/2(19)|3,3
22250-1034071601528 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 15 99,8 9163 |7028| M6 | 11,1 | 8 |135/2(19|3,3
22250-1034071601530 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 15 99,8 9163 |7030 M6 | 11,1 | 8 |35/2(19|3,3
22250-1034071601524 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 15 99,8 9163 |7024| M6 | 11,1 | 8 |135/2(19)|3,3
22250-1034071601532 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 15 99,8 9163 |7032| M8 | 11,1 ({10/35/2(19|3,3
22250-1034071601540 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 15 99,8 91,63 | 70|40 M10 | 11,1 [1235/2(19)|3,3
22250-1034071601535 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 15 99,8 9163 |70|35| M8 | 11,1 [1035/2(19)|3,3
22250-1034071601538 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 15 99,8 9163 |70|38| M8 | 11,1 (10/35/2(19)3,3
22250-1034071601619 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 16 1058 | 97,65 |65|19| M5 | 11,1 | 6 |35(2(|19|28
22250-1034071601620 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 16 1058 | 9765 [65(20| M5 | 11,1 | 6 (35/2/19|28
22250-1034071601622 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 16 1058 | 9765 |65|22| M5 | 11,1 | 6 |35(2(|19|28
22250-1034071601624 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 16 1058 | 9765 |70 (24| M6 | 11,1 | 8 |35(2|19| 3,3
22250-1034071601625 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 16 1058 | 9765 |70|25| M6 | 11,1 | 8 |35(2|19|3,3
22250-1034071601630 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 16 1058 | 9765 |75/30| M6 | 11,1 | 8 |35(2|19|3,3
22250-1034071601628 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 16 1058 | 9765 |75|28| M6 | 11,1 | 8 |35(2|19|3,3
22250-1034071601632 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 16 1058 | 9765 |75|32| M8 | 11,1 |10|35(2|19|3,3
22250-1034071601640 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 16 1058 | 97,65 |75|40| M10 | 11,1 | 12|35(2]19| 3,3
22250-1034071601635 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 16 1058 | 9765 |75|35| M8 | 11,1 |10|35(2|19|3,3
22250-1034071601638 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 16 1058 | 9765 |75|38| M8 | 11,1 |10|35(2|19|3,3
22250-1034071601725 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 17 111,9 | 103,67 |70 25| M6 | 11,1 | 8 |35(2|19|3,3
22250-1034071601730 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 17 111,9 | 103,67 |80 30| M6 | 11,1 | 8 |35(2|19| 3,3
22250-1034071601732 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 17 111,9 | 103,67 |80 32| M8 | 11,1 |10|35(2|19| 3,3
22250-1034071601735 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 17 111,9 | 103,67 |80 35| M8 | 11,1 |10|35(2|19| 3,3
22250-1034071601738 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 17 111,9 | 103,67 |80 38| M8 | 11,1 |10|35(2|19| 3,3
22250-1034071601740 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 17 111,9 | 103,67 |80 40| M10 | 11,1 | 12|35(2]19| 3,3
22250-1034071601728 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 17 111,9 | 103,67 |80 28| M6 | 11,1 | 8 |35(2|19|3,3
22250-1034071601742 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 17 111,9 | 103,67 |80 42| M10 | 11,1 | 12|35(2|19| 3,3
22250-1034071601825 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 18 17,9 | 109,71 |70 25| M6 | 11,1 | 8 |35(2|19| 3,3
22250-1034071601830 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 18 17,9 | 109,71 |80 |30| M6 | 11,1 | 8 |35(2|19|3,3
22250-1034071601828 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 18 17,9 | 109,71 |80 28| M6 | 11,1 | 8 |35(2|19| 3,3
22250-1034071601832 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 18 17,9 | 109,71 |80 32| M8 | 11,1 |10|35(2|19| 3,3
22250-1034071601842 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 18 117,9 | 109,71 |80 |42 | M10 | 11,1 | 12|35(2|19| 3,3
22250-1034071601835 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 18 17,9 | 109,71 |80 (35| M8 | 11,1 |10 (35|2/19|3,3
22250-1034071601838 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 18 17,9 | 109,71 |80 38| M8 | 11,1 |10|35(2|19| 3,3
22250-1034071601840 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 18 117,9 | 109,71 |80 40| M10 | 11,1 | 12|35(2|19| 3,3
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22250 Piiiones simples 3/4“ x 7/16“ DIN IS0 606, listos para montaje

22250-1034071601925 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 19 1239 | 115,75 |70 25| M6 | 11,1 | 8 |35(2|19| 3,3
22250-1034071601930 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 19 1239 | 115,75 |80 30| M6 | 11,1 | 8 |35(2|19| 3,3
22250-1034071601932 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 19 1239 | 115,75 |80 32| M8 | 11,1 |10|35(2|19| 3,3
22250-1034071601935 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 19 123,9 | 115,75 |80 35| M8 | 11,1 |10|35(2|19| 3,3
22250-1034071601938 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 19 1239 | 115,75 |80 38| M8 | 11,1 |10|35(2|19| 3,3
22250-1034071601928 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 19 1239 | 115,75 |80 28| M6 | 11,1 | 8 |35(/2|19| 3,3
22250-1034071601940 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 19 123,9 | 115,75 |80 40| M10 | 11,1 | 12|35(2|19| 3,3
22250-1034071601950 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 19 123,9 | 115,75 |80 |50 | M12 | 11,1 | 14|35(2|19| 3,8
22250-1034071601942 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 19 123,9 | 115,75 |80 |42 | M10 | 11,1 | 12|35(2|19| 3,3
22250-1034071601945 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 19 1239 | 115,75 |80 45| M12 | 11,1 | 14|35(2|19| 3,8
22250-1034071601948 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 19 1239 | 11575 |80 |48 | M12 | 11,1 |14 (35|2/19| 3,8
22250-1034071602025 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 20 130 121,78 (70125 M6 | 11,1 | 8 [35(2|19]33
22250-1034071602030 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 20 130 121,78 (80|30 M6 | 11,1 | 8 [35(2]19]33
22250-1034071602032 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 20 130 121,78 80|32 M8 | 11,1 |10(35(2|19|3,3
22250-1034071602035 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 20 130 121,78 |80 |35| M8 | 11,1 |10(35(2|19|33
22250-1034071602038 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 20 130 121,78 |80|38| M8 | 11,1 {10(35(2|19|3,3
22250-1034071602040 12B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 20 130 121,78 | 80|40 | M10 | 11,1 | 12(35(2|19| 3,3
22250-1034071602028 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 20 130 121,78 (80|28 | M6 | 11,1 | 8 [35(2]19]33
22250-1034071602042 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 20 130 121,78 |80 |42 | M10 | 11,1 | 12(35(2|19| 3,3
22250-1034071602050 12B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 20 130 121,78 |80 |50 | M12 | 11,1 |14 |35(2|19| 3,8
22250-1034071602045 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 20 130 121,78 |80 45| M12 | 11,1 |14 (35(2|19| 3,8
22250-1034071602048 12B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 20 130 121,78 |80 |48 | M12 | 11,1 |14 |35(2|19| 3,8
22250-1034071602125 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 21 136 127,82 (70125 M6 | 11,1 | 8 [40(2|19]33
22250-1034071602128 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 21 136 127,82 (80|28 | M6 | 11,1 | 8 [40(2|19|3,3
22250-1034071602130 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 21 136 127,82 (80|30 M6 | 11,1 | 8 [40(2|19]33
22250-1034071602135 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 21 136 127,82 |90 35| M8 | 11,1 |10(40(2|19|33
22250-1034071602138 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 21 136 127,82 (90|38 | M8 | 11,1 110(40(2|19|33
22250-1034071602132 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 21 136 127,82 (90|32 M8 | 11,1 |10(40(2|19|33
22250-1034071602140 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 21 136 127,82 |90 |40 | M10 | 11,1 |12 140(2|19| 3,3
22250-1034071602150 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 21 136 127,82 |90 |50 | M12 | 11,1 |14 /40(2|19| 3,8
22250-1034071602142 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 21 136 127,82 |90 |42 | M10 | 11,1 |12 40(2|19| 3,3
22250-1034071602145 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 21 136 127,82 |90 | 45| M12 | 11,1 |14 140(2|19| 3,8
22250-1034071602148 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 21 136 127,82 |90 |48 | M12 | 11,1 |14 [40(2|19| 3,8
22250-1034071602225 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 22 142 133,86 (7025 M6 | 11,1 | 8 [40(2|19|3,3
22250-1034071602228 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 22 142 133,86 (80|28 | M6 | 11,1 | 8 [40(2|19]33
22250-1034071602230 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 22 142 133,86 (80|30 M6 | 11,1 | 8 [40(2|19]33
22250-1034071602235 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 22 142 133,86 (90|35 M8 | 11,1 |10 (40(2|19|3,3
22250-1034071602232 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 22 142 133,86 (90|32 M8 | 11,1 |10(40(2|19|33
22250-1034071602238 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 22 142 133,86 |90|38| M8 | 11,1 |10(40(2|19|33
22250-1034071602250 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 22 142 133,86 |90 |50 | M12 | 11,1 |14 [40(2|19| 3,8
22250-1034071602240 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 22 142 133,86 |90 |40 | M10 | 11,1 |12 40(2|19] 3,3
22250-1034071602242 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 22 142 133,86 |90 |42 | M10 | 11,1 |12 ]40(2|19| 3,3
22250-1034071602245 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 22 142 133,86 |90 | 45| M12 | 11,1 |14 /40(2|19| 3,8
22250-1034071602248 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 22 142 133,86 |90 |48 | M12 | 11,1 |14 ]40(2|19| 3,8
22250-1034071602325 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 23 148,1 1399 |70|25| M6 | 11,1 | 8 |40|2|19|33
22250-1034071602328 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 23 148,1 1399 |80 (28| M6 | 11,1 | 8 |40|2|19|33
22250-1034071602330 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 23 148,1 1399 |80|30| M6 | 11,1 | 8 |40|2|19|33
22250-1034071602335 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 23 148,1 1399 |90 (35| M8 | 11,1 |10 40|2|19)|3,3
22250-1034071602338 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 23 1481 1399 |90 (38| M8 | 11,1 | 10/40|2|19)|3,3
22250-1034071602332 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 23 148,1 1399 |90 (32| M8 | 11,1 |10 40|2|19)|3,3
22250-1034071602340 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 23 148,1 1399 |90 |40| M10 | 11,1 |12 |40|2|19| 3,3
22250-1034071602350 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 23 148,1 1399 |90 |50 | M12 | 11,1 | 14 40|2|19| 3,8
22250-1034071602342 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 23 148,1 1399 |90 42| M10 | 11,1 |12 |40|2|19| 3,3
22250-1034071602345 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 23 148,1 1399 |90 45| M12 | 11,1 | 14 |40|2|19| 38
22250-1034071602348 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 23 148,1 1399 |90 |48 | M12 | 11,1 | 14 40|2|19) 3,8
22250-1034071602425 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 24 1541 | 14594 |70 25| M6 | 11,1 | 8 |40({2|19| 3,3
22250-1034071602428 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 24 154,1 | 14594 |80 28| M6 | 11,1 | 8 |40(2|19| 3,3
22250-1034071602430 12 B-1 3/4x 716 19,05x 11,68 24 1541 | 14594 |80 |30| M6 | 11,1 | 8 |40({2|19|3,3
22250-1034071602435 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 24 1541 | 14594 |90 35| M8 | 11,1 |10|40{2|19| 3,3
22250-1034071602432 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 24 154,1 | 145,94 |90 |32| M8 | 11,1 |10|40({2|19| 3,3
22250-1034071602438 12 B-1 3/4x716 19,05x 11,68 24 1541 | 14594 |90 38| M8 | 11,1 |10|40{2|19| 3,3
22250-1034071602450 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 24 1541 | 14594 190 |50 | M12 | 11,1 |14 {40|2/19| 3,8
22250-1034071602440 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 24 1541 | 145,94 |90 40| M10 | 11,1 | 12|40{2]19| 3,3
22250-1034071602442 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 24 154,1 | 14594 |90 42| M10 | 11,1 | 12|40{2]19| 3,3
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22250 Piiiones simples 3/4“ x 7/16“ DIN IS0 606, listos para mon

Referencia N.°ISO Division Division Numero
Pulgadas mm de
dientes
22250-1034071602445 3/4x7/16 19,05x 11,68 2
22250-1034071602448 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 24 1541 14594 |90 |48 | M12 | 11,1 |14 40|2|19]| 3,8
22250-1034071602525 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 25 160,2 152 70(25| M6 | 11,1 | 8 |40(2(19]|3,3
22250-1034071602528 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 25 160,2 152 80 (28| M6 | 11,1 | 8 |40(2|19]|3,3
22250-1034071602530 12 B-1 3/4x 7116 19,05x 11,68 25 160,2 152 80|30 M6 | 11,1 | 8 [40(2|19|3,3
22250-1034071602535 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 25 160,2 152 90 35| M8 | 11,1 |10(40|2|19| 3,3
22250-1034071602532 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 25 160,2 152 90 (32| M8 | 11,1 [10(40(2|19]| 3,3
22250-1034071602538 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 25 160,2 152 90 (38| M8 | 11,1 [10(40(2|19]| 3,3
22250-1034071602550 12 B-1 3/4x7/16 19,05 x 11,68 25 160,2 152 90 |50 | M12 | 11,1 |14 140(2|19]| 3,8
22250-1034071602540 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 25 160,2 152 90 |40 | M10 | 11,1 [12]40(2|19]| 3,3
22250-1034071602542 12 B-1 3/4x7/16 19,05 x 11,68 25 160,2 152 90 |42 | M10 | 11,1 |12 40|2|19| 3,3
22250-1034071602545 12 B-1 3/4x7/16 19,05x 11,68 25 160,2 152 90 | 45| M12 | 11,1 |14 140(2|19]| 3,8
22250-1034071602548 12 B-1 3/4x7/16 19,05 x 11,68 25 160,2 152 90 |48 | M12 | 11,1 |14 140(2|19]| 3,8
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