23710_A Cojinete de deslizamiento de plastico, forma A

Descripcion

Material:
Polimero de alto rendimiento iglidur® G, iglidur® J o iglidur® X.

Version:

iglidur® G gris mate.
iglidur® J amarillo.
iglidur® X negro.

Indicacion:
Cojinete de deslizamiento de plastico de polimero de alto rendimiento.

— Sin mantenimiento

— Sin lubricante

— Resistente a la corrosion

— Resistente a la suciedad

— Alta precision dimensional

— Alta resistencia a la presion

— Buena disipacién de calor

- Inclinacion de fluencia muy escasa
— Alta amortiguacion mecénica

— Resistente a la radiacion UV

Montaje:

Los rodamientos estan disefiados para introducirse a presion en un soporte
con tolerancia H7. Tras la instalacion en un soporte con medidas nominales, el
diametro interior del rodamiento se ajusta automaticamente con la tolerancia D
correspondiente.

Los rodamientos son adecuados para arboles con tolerancia h (se recomienda h9
€omo minimo).
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23710-11050705 A IGLIDUR® G 5 71/5 03 E10 80 -40°Ca +130 °C
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23710_A Cojinete de deslizamiento de plastico, forma A

23710-11060806 A IGLIDUR® G 6 8|6 05 E10 80 -40°Ca+130°C
23710-11081008 A IGLIDUR® G 8 108 05 E10 80 -40°Ca+130°C
23710-11101210 A IGLIDUR® G 10 12|10 0,5 E10 80 -40°Ca+130°C
23710-11121410 A IGLIDUR® G 12 14|10 0,8 E10 80 -40°Ca+130°C
23710-11141615 A IGLIDUR® G 14 16 (15 0,8 E10 80 -40°Ca+130°C
23710-11151720 A IGLIDUR® G 15 17|20 0,8 E10 80 -40°Ca+130°C
23710-11161820 A IGLIDUR® G 16 18|20 0,8 E10 80 -40°Ca+130°C
23710-11202320 A IGLIDUR® G |20 23|20 0,8 E10 80 -40°Ca+130°C
23710-11252820 A IGLIDUR® G |25 28|20 0,8 E10 80 -40°Ca+130°C
23710-11303430 A IGLIDUR® G |30 34 (30 0,8 E10 80 -40°Ca+130°C
23710-21050705 A IGLIDUR® J 5 7|5 03 E10 35 -50 °Ca +90 °C
23710-21060806 A IGLIDUR® J 6 8|6 05 E10 35 -50 °Ca +90 °C
23710-21081008 A IGLIDUR® J 8 10|18 05 E10 35 -50 °Ca +90 °C
23710-21101210 A IGLIDUR® J 10 12|10 05 E10 35 -50 °Ca +90 °C
23710-21121410 A IGLIDUR® J 12 14|10 0,8 E10 35 -50 °Ca +90 °C
23710-21141615 A IGLIDUR® J 14 16|15 0,8 E10 35 -50 °Ca +90 °C
23710-21151720 A IGLIDUR® J 15 17|20 0,8 E10 35 -50 °Ca +90 °C
23710-21161820 A IGLIDUR® J 16 18|20 0,8 E10 35 -50 °Ca +90 °C
23710-21202320 A IGLIDUR® J 20 23|20 0,8 E10 35 -50 °Ca +90 °C
23710-21252820 A IGLIDUR® J 25 28|20 0,8 E10 35 -50 °Ca +90 °C
23710-21303430 A IGLIDUR® J 30 34|30 0,8 E10 35 -50 °Ca +90 °C
23710-31050705 A IGLIDUR® X 5 7|5 03 F10 150 -100 °C a +250 °C
23710-31060806 A IGLIDUR® X 6 8|6 05 F10 150 -100 °Ca +250 °C
23710-31081008 A IGLIDUR® X 8 10/8 05 F10 150 -100 °C a +250 °C
23710-31101210 A IGLIDUR® X 10 12|10 05 F10 150 -100°Ca +250 °C
23710-31121410 A IGLIDUR® X 12 14|10 0,8 F10 150 -100 °Ca +250 °C
23710-31141615 A IGLIDUR® X 14 16 (15 0,8 F10 150 -100 °C a +250 °C
23710-31151720 A IGLIDUR® X 15 17|20 0,8 F10 150 -100 °Ca +250 °C
23710-31161820 A IGLIDUR® X 16 18|20 0,8 F10 150 -100 °C a +250 °C
23710-31202320 A IGLIDUR® X |20 23|20 0,8 F10 150 -100°Ca +250 °C
23710-31252820 A IGLIDUR® X |25 28|20 0,8 F10 150 -100 °C a +250 °C
23710-31303430 A IGLIDUR® X 30 34|30 0,8 F10 150 -100 °C a +250 °C
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