09065_A Imanes planos con rosca exterior de ferrita dura, forma A

Descripcion

Material:
Carcasa de acero.
Nucleo magnético de ferrita dura.

Version:
Carcasa cincada.

Rango de temperatura:
200 °C max.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
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Referencia Forma D D2 L H H1 Fuerza de
adherencia
\
09065-21 A 10 £0,15 M3 7 45 11,5 4
09065-22 A 13 +0,15 M3 7 45 11,5 10
09065-23 A 16 +0,15 M3 7 45 11,5 18
09065-24 A 20 +0,15 M3 7 6 13 30
09065-25 A 25+0,15 M4 8 7 15 40
09065-26 A 32 +0,20 M4 8 7 15 80
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