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Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
Acero o acero inoxidable A2.

Versión:
Acero con clase de resistencia 8.8, bruñido.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.

Indicación:
Perno del eje adecuado, ver 04250.

Indicación sobre el dibujo:
U = máx. 2 P (Rosca incompleta)
X1 = según DIN 76, parte 1

Planos

Nuestros productos

Referencia acero bruñido Referencia acero inoxidable A2 acabado natural B D1 D2 D3 L R S

07180-0550 07180-10550 16 M5 5 12 50 2,5 6
07180-0575 - 16 M5 5 12 75 2,5 6
07180-0650 07180-10650 18 M6 6 14 50 4 7
07180-0675 07180-10675 18 M6 6 14 75 4 7
07180-0850 07180-10850 22 M8 8 18 50 4 9
07180-0875 07180-10875 22 M8 8 18 75 4 9
07180-1075 07180-11075 26 M10 10 20 75 4 12
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Nuestros productos

Referencia acero bruñido Referencia acero inoxidable A2 acabado natural B D1 D2 D3 L R S

07180-10100 07180-110100 26 M10 10 20 100 4 12
07180-1275 07180-11275 30 M12 12 25 75 6 14

07180-12100 07180-112100 30 M12 12 25 100 6 14
07180-12120 07180-112120 30 M12 12 25 120 6 14
07180-12130 07180-112130 36 M12 12 25 130 6 14
07180-1475 07180-11475 36 M14 14 28 75 6 16

07180-14130 07180-114130 36 M14 14 28 130 6 16
07180-16130 07180-116130 44 M16 16 32 130 6 17
07180-20140 07180-120140 52 M20 18 40 140 6 22


