07134 Tornillos de momento de torsion con pivote opresor esférico

Descripcion

Material:
Acero de corte facil.

Version:
Brufiido.

Indicacion:

El momento de torsién requerido para los tornillos moleteados se genera mediante
dos elementos de presion esféricos con resorte. En cuanto se alcanza la presion final
deseada, que es ajustable, la empufiadura moleteada queda libre.

El ajuste de la presion final se realiza a través de los tornillos de sujecion situados en
el cabezal.

En combinacién con una arandela de presion (07138, 07140 6 07141), los tornillos
de momento de torsion con pivote opresor esférico resultan especialmente
adecuados para sujetar superficies oblicuas.
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07134-06X M6 25 4,5 4.1 20 40/60 6 2,5 40 800 3
07134-08X M8 25 6 53 20 60/80 75 3 40 650 5
07134-10X M10 25 8 7,2 20 60/80 9 4,5 40 550 6
07134-12X M12 25 8 7,2 20 80/100 10 4,5 40 450 6
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