06503_PB Manivelas de mano de aluminio con empuiadura cilindrica plegable

con agujero de referencia

Descripcion

Material:
Manivela de aluminio.
Empuiadura cilindrica de termoplastico y acero.

Version:

Manivela con recubrimiento de polvo negro.
Termoplastico gris antracita.

Partes de acero bruiiido.

Indicacidn:

Similar a la norma DIN 469.

En las versiones con perforacion transversal, la sujecion se realiza mediante un
tornillo de sujecion atornillado I1SO 4027 (DIN 914).
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06503-1110 aguijero de referencia sin perforacion transversal 80 (24|10 16 - 89 49 22134 | - |100
06503-1212 agujero de referencia sin perforacion transversal 100 (28|12 20 - 108 | 59,5 (26| 16 - 1124
06503-1314 aguijero de referencia sin perforacion transversal 12530114 25 - 140 83 |28 158 | - |153
06503-1417 aguijero de referencia sin perforacion transversal 160 (34|17 25 - 144 83 132|196 | - [190
06503-11106 agujero de referencia con perforacion transversal 80 (24|10 16 M6 89 49 (221134 175|100
06503-12126 agujero de referencia con perforacion transversal 100 (28|12 20 M6 | 107,9 | 59,4 |26 | 16 |7,5| 124
06503-13146 agujero de referencia con perforacion transversal 125130114 26 M6 | 1405 | 83,5 |28 | 158 | 7,5 | 153
06503-14176 agujero de referencia con perforacion transversal 160 (34|17 26 M6 | 1445 | 83,5 (32| 19,6 | 7,5| 190

© norelem www.norelem.com




