06441 Palancas de sujecion de acero inoxidable con rosca exterior, inserto I

roscado de acero inoxidable

‘Rost | Descripcion
frei

sravasos sresy Material:
Empuiadura de acero inoxidable 1.4308.
Otras partes de acero inoxidable 1.4305.

Version:
Empuiiadura de acero inoxidable con pulido electrolitico.
Partes de acero con acabado natural.

Indicacion:
Con L = 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.

A peticion:

Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.

Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Desenclavar

mediante elevacion

Indicacion sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
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06441-1110X25 acero inoxidable 1 M10 19|28 |20 40,5 |12 |65 | 685 |83 | 107 24 25
06441-1110X30 acero inoxidable 1 M10 19|28 | 20 405 |12 | 65| 685 |83| 107 24 30
06441-1110X40 acero inoxidable 1 M10 19|28 |20 405 |12 |65 | 685 |83 | 107 24 40
06441-1110X50 acero inoxidable 1 M10 19|28 |20 40,5 |12 |65 | 685 |83 | 107 24 50
06441-1110X60 acero inoxidable 1 M10 19|28 |20 405 |12 |65 | 685 |83| 107 24 60
06441-1112X25 acero inoxidable 1 Mi2 19|28 |20 40,5 |12 |65 | 685 |83 | 107 24 25
06441-1112X30 acero inoxidable 1 Mi12 19|28 | 20 405 |12 |65 | 685 |83 | 107 24 30
06441-1112X40 acero inoxidable 1 M12 19|28 | 20 40,5 |12 |65 | 685 |83 | 107 24 40
06441-1112X50 acero inoxidable 1 M12 19|28 |20 40,5 |12 |65 | 685 |83 | 107 24 50
06441-1112X60 acero inoxidable 1 M12 19|28 | 20 405 |12 |65 | 685 |83 | 107 24 60
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