06600 Palancas de sujecion de plastico con rosca interior y boton pulsador, I

inserto roscado de acero brunido

Descripcion

Material:

Empufiaduras de plastico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundicion
inyectada de cinc.

Partes de acero clase de resistencia 5.8.

Botdn pulsador de plastico (POM).

Version:
Partes de acero brufido.

Indicacion:

A Afadir el color de la palanca de sujecion que desea en este espacio.
Los colores estandar son:

Palanca de sujecion gris antracita, boton pulsador rojo trafico.
Palanca de sujecion naranja, boton pulsador gris antracita.

Palanca de sujecion rojo trafico, boton pulsador gris antracita.

A peticién:
Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con recargo.
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06600 Palancas de sujecion de plastico con rosca interior y boton pulsador, I

inserto roscado de acero brunido

Gris antracita A = 1 Naranja A = 2 Rojo trafico A = 3

RAL 7021 RAL 2004 RAL 3020
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06600-71104 gris antracita RAL 7021 1 M4 19| 10 13 | 145255 | 4 15 30 335 40 47 75 16
06600-72104 naranja puro RAL 2004 1 M4 | 9] 10 13 | 1451255 | 4 15 30 [ 335 40 47 7,5 16
06600-73104 rojo trafico RAL 3020 1 M4 | 9] 10 13 | 145|255 | 4 15 30 | 335 | 40 47 75 16
06600-71105 gris antracita RAL 7021 1 M5 9] 10 13 | 1451255 | 4 15 30 [ 335 40 47 7,5 16
06600-72105 naranja puro RAL 2004 1 M5 9] 10 13 | 145|255 | 4 15 30 | 335 | 40 47 7,5 16
06600-73105 rojo trafico RAL 3020 1 M5 19| 10 13 | 145|255 | 4 15 30 | 335 | 40 47 75 16
06600-71106 gris antracita RAL 7021 1 M6 | 9] 10 13 | 1451255 | 4 15 30 [ 335 40 47 7,5 16
06600-72106 naranja puro RAL 2004 1 M6 | 9] 10 13 | 145|255 | 4 15 30 | 335 | 40 47 75 16
06600-73106 rojo trafico RAL 3020 1 M6 | 9| 10 13 | 1451255 | 4 15 30 [ 335 40 47 75 16
06600-71206 gris antracita RAL 7021 2 M6 12| 135 | 18 | 195|295 |6,5| 175 | 415|455 | 65 75 9,5 20
06600-72206 naranja puro RAL 2004 2 M6 12| 135 | 18 | 195|295 |6,5| 175|415 |455| 65 75 9,5 20
06600-73206 rojo trafico RAL 3020 2 M6 (12| 135| 18 | 195|295 65| 175|415 |455 |65 75 9,5 20
06600-71208 gris antracita RAL 7021 2 M8 12| 135 | 18 | 195|295 |6,5| 175|415 |455| 65 75 9,5 20
06600-72208 naranja puro RAL 2004 2 M8 12| 135 | 18 | 195|295 |6,5| 175|415 |455| 65 75 9,5 20
06600-73208 rojo trafico RAL 3020 2 M8 12| 135 | 18 | 195|295 |6,5| 175 | 415|455 | 65 75 9,5 20
06600-71308 gris antracita RAL 7021 3 M8 |14| 16 | 21,5 23 |385|10| 24 |535| 58 | 80 915 | 11 22
06600-72308 naranja puro RAL 2004 3 M8 (14| 16 | 215 | 23 | 385 |10 | 24 | 535 | 58 | 80 915 | 11 22
06600-73308 rojo trafico RAL 3020 3 M8 |14| 16 | 21,5 23 | 385 |10 | 24 |535| 58 | 80 915 | 11 22
06600-71310 gris antracita RAL 7021 3 M10 (14| 16 | 215 | 23 | 385 |10 | 24 | 535 | 58 80 915 | M1 22
06600-72310 naranja puro RAL 2004 3 M10 |14 16 | 215| 23 | 385 |10 | 24 | 535| 58 | 80 915| 11 22
06600-73310 rojo trafico RAL 3020 3 M10 (14| 16 | 21,5 | 23 [ 385 | 10| 24 | 535 | 58 | 80 915 | 11 22
06600-71410 gris antracita RAL 7021 4 M10 |17 19 | 255 | 275|446 | 10| 26 61 66 95 109 13 24
06600-72410 naranja puro RAL 2004 4 M10 (17| 19 | 255 | 275|446 | 10| 26 61 66 | 95 109 13 24
06600-73410 rojo trafico RAL 3020 4 M10 (17| 19 | 255 | 275|446 | 10| 26 61 66 | 95 109 13 24
06600-71412 gris antracita RAL 7021 4 M12 |17 19 | 255 | 275|446 | 10| 26 61 66 | 95 109 13 24
06600-72412 naranja puro RAL 2004 4 M12 (17| 19 | 255 | 275|446 | 10| 26 61 66 | 95 109 13 24
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06600 Palancas de sujecion de plastico con rosca interior y boton pulsador,

inserto roscado de acero brunido

del cuerpo de
de base dientes

Referencia Color Tamafio Ndmero

06600-73412 rojo tréafico RAL 3020 4

06600-71512 gris antracita RAL 7021 5 M12 |23| 23 | 30 | 325|506 12| 33 | 72 | 77 [110 126 | 155 26
06600-72512 naranja puro RAL 2004 5 M12 |23| 23 | 30 | 325|506 12| 33 | 72 | 77 [110 126 | 15,5 26
06600-73512 rojo trafico RAL 3020 5 M12 23| 23 | 30 | 325|506 12| 33 | 72 | 77 [110 126 | 15,5 26
06600-71516 gris antracita RAL 7021 5 M16 (23| 23 | 30 | 325|506 12| 33 | 72 | 77 [110 126 | 15,5 26
06600-72516 naranja puro RAL 2004 5 M16 (23| 23 | 30 |325 (506 |12| 33 | 72 | 77 |110 126 | 155 26
06600-73516 rojo tréfico RAL 3020 5 M16 |23| 23 | 30 | 325|506 12| 33 | 72 | 77 [110 126 | 155 26
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