ahl Hierros de sujecion ahorquillados DIN 6315, acero

Descripcion

Material:
Acero para temple y revenido.

Version:
Lacado

Indicacion:
Si se instalan cojinetes conicos 07420, se utilizara la forma G.

B2
\/

- L1
04110-06 acero para temple y revenido A 60 | 12| 6,6 18 6 3 M6
04110-08 acero para temple y revenido A 80 |[15| 9 25 8 4 M8
04110-10 acero para temple y revenido A 100 | 20 | 11 31 10 | 5 M10
04110-12 acero para temple y revenido A 125 | 25| 14 38 12 | 6 M12/M14
04110-121 acero para temple y revenido A 160 | 25| 14 38 12 6 M12/M14
04110-122 acero para temple y revenido A 200 | 25| 14 38 12 | 6 M12/M14
04110-16 acero para temple y revenido A 160 | 30 | 18 48 15 | 8 M16/M18
04110-161 acero para temple y revenido A 200 | 30| 18 48 15| 8 M16/M18
04110-162 acero para temple y revenido A 250 | 40 | 18 48 15 | 10 M16/M18
04110-20 acero para temple y revenido A 200 | 40 | 22 52 15 | 10 M20/M22
04110-201 acero para temple y revenido A 250 | 40 | 22 62 20 | 10 M20/M22
04110-202 acero para temple y revenido A 315 | 40 | 22 62 20 | 10 M20/M22
04110-24 acero para temple y revenido A 200 | 40 | 26 66 20 | 10 M24
04110-241 acero para temple y revenido A 250 | 40 | 26 66 20 | 10 M24
04110-242 acero para temple y revenido A 315 |40 | 26 66 20 | 10 M24
04110-301 acero para temple y revenido A 250 | 50 | 33 73 20 | 12 M30/M32
04110-30 acero para temple y revenido A 315 | 50 | 33 73 20 | 12 M30/M32
04110-302 acero para temple y revenido A 400 | 50 | 33 73 20 | 12 M30/M32
04110-40 acero para temple y revenido A 400 | 60 | 40 100 | 30 | 12 M36
04110-401 acero para temple y revenido A 600 | 60 | 40 100 | 30 | 12 M36
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