03089 Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable Premium con boton de I

maniobra de plastico y clavija de bloqueo conica

© norelem

Descripcion

Material:
Version de acero:
Clavija de blogueo endurecida: clase de resistencia 5.8.

Version de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida: casquillo roscado 1.4305. Clavija de bloqueo 1.4034.

Boton de maniobra de termoplastico gris antracita.

Version:
Version de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y brufida.

Version de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.

Indicacion:

Los pernos de bloqueo de alta calidad se caracterizan por los altos requisitos de
fabricacion del perno de bloqueo y del casquillo roscado. Ademas, en el casquillo
roscado se ha aplicado un centrado que se puede utilizar para aumentar la precision
de posicionamiento. Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de

la posicion de bloqueo por fuerzas transversales y cuando se requiere una alta
precision de posicionamiento. El perno solo puede colocarse en otra posicion de
blogueo una vez que se haya desacoplado manualmente. En caso de altas fuerzas
transversales, se debe utilizar el juego de centrado.

Montaje:

Si se utiliza el centrado de casquillo roscado, se recomienda fabricar el asiento de la
pieza de alojamiento antes del roscado.

Las superficies conicas de contacto se ajustan con el casquillo roscado y con la
contratuerca.

A peticion:
Modelos especiales y anillos distanciadores.

Accesorios:
Casquillo cénico adecuado 03089.

Indicacion sobre el dibujo:
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca
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03089 Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable Premium con boton de I

maniobra de plastico y clavija de bloqueo conica
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03089-52105 | B acero 5 Mi0OxI 21| 8 | 6| 6-0,01/-002 |435[17|7/153 4| 5 | 13 | 17 5 12
03089-52206 | B acero 6 Mi2x15 25 10 |8,5| 8,5-0,01/-0,03 |51,7|20[817|3 5| 6 | 14 | 19 6 14
03089-52308 | B acero 8 Mi6x1,5 33/135(11| 11-0,01/-003 | 68 |26/10123(4 7| 8 | 19 | 24 15 35
03089-52410 | B acero 10 M20x1,5 33| 17 |11| 11-0,01/-0,03 | 74 [28[12[25/4 9| 10 | 22 | 30 15 34
03089-502105 | B | aceroinoxidable |5 Mi0xi 21| 8 | 6| 6-0,01/-0,02 |435[17|7[153 4| 5 | 13 | 17 5 12
03089-502206 | B | aceroinoxidable |6 Mi2xi,5 25| 10 |8,5| 8,5 -0,0/-0,03 |51,7|20/8[17|3 5| 6 | 14 | 19 6 14
03089-502308 | B | aceroinoxidable |8 Mi6xi,5 33|13,511| 11-0,01/-0,03 | 68 |26/10[234 7| 8 | 19 | 24 15 35
03089-502410 | B | aceroinoxidable [10 M20x1,5 33| 17 |11| 11-0,01/-0,03 | 74 |28/1225/4 9| 10 | 22 | 30 15 34
03089-54105 | D acero 5 Mioxi 21| 8 | 6| 6-0,01/-002 |435|17|7/153 4| 5 | 13 | 17 5 12
03089-54206 | D acero 6 Mi2x15 25 10 |8,5| 8,5-0,01/-0,03 |51,7|20[817|3 5| 6 | 14 | 19 6 14
03089-54308 | D acero 8 Mi6x1,5 33|135|11| 11-0,01/-0,03 | 68 |26[1023(4 7| 8 | 19 | 24 15 35
03089-54410 | D acero 10 M20x1,5 33| 17 |11| 11-0,01/-0,03 | 74 [28[12[25[4 9| 10 | 22 | 30 15 34
03089-504105 | D | aceroinoxidable |5 M10x1 21| 8 | 6| 6-0,01/-0,02 |435117|7[15/3 4| 5 | 13 | 17 5 12
03089-504206 | D | aceroinoxidable |6 Mi2xi,5 25| 10 |8,5| 8,5 -0,0/-0,03 |51,7|208[17|3 5| 6 | 14 | 19 6 14
03080-504308 | D | aceroinoxidable |8 Mi6xi,5 33|13,511| 11-0,01/-0,03 | 68 |26/10[234 7| 8 | 19 | 24 15 35
03089-504410 | D | aceroinoxidable |10 M20xi,5 33| 17 |11| 11-0,0/-0,03 | 74 |28|12[254 9| 10 | 22 | 30 15 34
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