03058 Piezas de presion con resorte, hexagono interior y perno de presion de

POM, acero inoxidable

EoELSTAML]®
Rost
frei

STAINLESS STEEL
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Descripcion

Material:

Manguito de acero inoxidable 1.4305.
Perno de presion de POM.

Muelle de acero inoxidable 1.4310.

Version:
Acabado natural.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujecion pegado

F1
F2
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03058 Piezas de presion con resorte, hexagono interior y perno de presion de

POM, acero inoxidable

Referencia Fuerza del Fuerza del Referencia de la
muelle inicial muelle final lave de montaje
F1 aprox. N F2 aprox. N
03058-03 03040-903
03058-04 M4 15|15 15| 06 | 06 | 1,3 5 16 03040-904
03058-05 M5 24 |1 23 |18, 08 | 08 | 15 5 17 03040-905
03058-06 M6 27 | 25 20| 1 1 2 6 17 03040-906
03058-08 M8 35 3 |22 14 | 12| 25 7 29 03040-908
03058-10 M10 4 3 |22 14 | 16 3 8 31 03040-910
03058-12 M12 6 4 | 28| 2 2 4 10 47 03040-912
03058-16 M16 75 5 [32| 25 ] 25 5 38 85 03040-916
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