03158_A Brida de centrado con bolas, forma A
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Descripcion

Material:

Cuerpo 1.2842.

Bolas y hexagonos 1.4112.
Muelle de traccion 1.4310.

Version:
Cuerpo endurecido y brufiido.
Bolas y hexagono endurecido y pulido.

Indicacion:
Forma A: con bola, adecuado para la sujecion en agujeros en los que se aceptan
ligeras impresiones.

Datos técnicos:
Precision de repeticion +0,025
Precision de concentricidad +0,05

Aplicacion:
Para el posicionamiento centrado y la sujecion en agujeros ciegos. Manejo desde
abajo, manual o automatico, a través de sistema neumatico o sistema hidraulico.

Ventajas:

- Centrado automatico preciso.
- Sujecion sin deformaciones.

- Gran recorrido de ajuste.

- Escasa altura de montaje.

- Efecto de traccion hacia abajo.

Indicacion sobre el dibujo:

Forma A:

Con bola, adecuado para la sujecion en agujeros en los que se aceptan ligeras
impresiones.

Forma B:

Con hexagono, para paredes perforadas con superficie delicada.

1) Ayuda de montaje:
Espiga para determinar la posicion exacta de los segmentos de sujecion.
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03158_A Brida de centrado con bolas, forma A
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03158-0101203 A 3,5|11,7] 14,2 M5 10(1,5| M3 [128 10 | 42| 3 |1,4/3,5 11 |10] 2 |55| 2,5 3 0,5 2
03158-0101503 A 45(14,5| 18,5 M6 12| 2 | M3 (17,3 145| 9,8 | 8,6 [2,3|5,5 14,1(12/2,5|5,5 4 3 3,5 2
03158-0101904 A 55(18,5| 22,5 M8 15/2,5| M4 | 20,9 16,5|11,610,4(2,3|7,5 18,2(14/3,5| 7 4 3 4 5
03158-0102305 A 71225 26,5 M10 20| 3 | M5 |25,4 19,8142 13 |2,3| 6 17,4|15/3,5| 8 4 3 4,5 10
03158-0102705 A 7 126,5| 30,5 M10 20| 3 | M5 25,4 19,8(14,2| 13 |2,3| 6 17,4|15/3,5| 8 4 3 4,5 10
03158-0103106 A 9 130,5| 38,5 M12 25| 4 | M6 30,3 23,1114,2/11,9|46| 7 21,9/20/3,5| 10 8 3 4,5 17
03158-0103906 A 11|38,5| 46,5 M12 30| 4| M6 |34,2 27,2117,815,5(4,6|7,5 22,5/20/4,5| 10 8 6 6,5 17
03158-0104706 A 11146,5| 54,5 M12 30| 4| M6 |34,2 27,2| 18 |15,714,6|7,5 22,5/20/6,5| 10 8 6 6,5 17
03158-0105508 A 15|54,5| 70,5 | M14x1,5 (45| 5 | M8 49,9 40,6(23,7|19,1(9,3| 9 24,5/32/6,5| 13| 16 6 8 43
03158-0107108 A 17|70,5| 86,5 | M16x1,5 |60| 5 | M8 |55,4 46,1|28,3|23,7(9,3|10 29,4|20/6,5| 13| 16 6 10 43
03158-0108708 A 25186,5|102,5| M16x1,5 |60| 5 |M10|61,6 51 30,2|25,7|9,3|10 29,4|25/6,5| 17 | 16 6 12,5 79
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