02008_P Soportes con bola oscilante ajustables con junta térica y hexagono

interior, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano
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Descripcion

Material:

Cuerpo de acero para temple y revenido.

Bola:

Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.

Version:

Cuerpo tratado en caliente y brufiido.

Bola:

Forma 0, superficie equiparable a granos abrasivos de 100.

Indicacion:

Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo.
Ademas, sirven como topes, apoyos y piezas de presion en la fabricacion de
herramientas y dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.

Forma P: la superficie de poliuretano esta firmemente unida a la bola por
vulcanizacion. Es resistente a la abrasion y no se destifie. Ofrece una proteccion
Optima para evitar dafios en superficies delicadas. La superficie perlada admite una
alta fuerza de retencion y permite el escape del aire, de modo que no se produce
ningun efecto de succidn entre la superficie de contacto y el soporte con bola
oscilante.

Ventajas:

La junta tdrica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y particulas
extrafias.

Esto garantiza un movimiento homogéneo.

El hexagono interior permite un ligero ajuste y posicionamiento en perforaciones de
pasada.
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02008-610X028 P 25 M10 8 3,5 5 5
02008-610X038 P 35 M10 8 35 5 5
02008-610X053 P 50 M10 8 3,5 5 5
02008-612X029 P 25 M12 10 4 6 7
02008-612X039 P 35 M12 10 4 6 7
02008-612X054 P 50 M12 10 4 6 7
02008-616X030 P 25 M16 13 5 8 10
02008-616X040 P 35 M16 13 5 8 10
02008-616X055 P 50 M16 13 5 8 10
02008-620X035 P 30 M20 16 5 10 13
02008-620X055 P 50 M20 16 5 10 13
02008-620X075 P 70 M20 16 5 10 13
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