03089_D Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con boton de maniobra I

de plastico, ranura de bloqueo y contratuerca

Descripcion

Material:
Disefio de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte facil.

Version de acero inoxidable A1:

Casquillo roscado 1.4305.

Clavija de bloqueo endurecida 1.4034.
Clavija de bloqueo no endurecida 1.4305.

Versi6n de acero inoxidable A4:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4404.

Boton de maniobra de termoplastico.

Version:

Version de acero:

Casquillo roscado bruiiido.

Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y brufiida.

Version de acero inoxidable A1:

Casquillo roscado de acabado natural.

Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, rectificada, acabado natural.

Version de acero inoxidable A4:

Casquillo roscado de acabado natural.

Clavija de bloqueo rectificada y niquelada quimicamente.
Clavija de bloqueo rectificada, acabado natural.

Botdn de maniobra gris negruzco RAL7021 o rojo trafico RAL3020.

Indicacion:

Los materiales usados permiten un uso versatil.

En caso de que se exija una alta resistencia a la corrosion, se recomienda utilizar
pernos de blogueo de acero inoxidable A4.

A peticion:
Modelos especiales.
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03089-4903 D acero - endurecido | gris antracita RAL 7021 |3 |M6x0,75/1431,512510 3,5 | 8 (10| 0,8 45 10
03089-4004 D acero - endurecido | gris antracita RAL 7021 |4| M8x1 |1838,515613 4 10|13 1 6 12
03089-4105 D acero - endurecido | gris antracita RAL 7021 |5| M10x1 |2143,517 715 5 13117 1,3 5 12
03089-4206 | D acero - endurecido | gris antracita RAL 7021 |6 |M12x1,5[2551,720 817, 6 14119 18 6 14
03089-4308 D acero - endurecido | gris antracita RAL 7021 |8 |M16x1,5/33 68 261023 8 19124 23 15 35
03089-4410 D acero - endurecido | gris antracita RAL 7021 [10M20x1,5/33 74 281225 10 |22 |30 | 2,8 15 34
03089-4412 D acero - endurecido | gris antracita RAL 7021 [12M20x1,5(33 78 281425 12 |22 |30 | 2,8 15 39
03089-4516 D acero - endurecido | gris antracita RAL 7021 [16] M24x2 |40 96 321828 16 |27 |36 | 3,2 20 46
03089-490384| D acero - endurecido rojo trafico RAL 3020 |3|M6x0,75(1431,512510 35 | 8 [ 10| 0,8 45 10
03089-400484| D acero - endurecido rojo trafico RAL 3020 |4| M8x1 [1838,5156(13 4 10 | 13 1 6 12
03089-410584| D acero - endurecido rojo trafico RAL 3020 |5| M10x1 [2143,517 715 5 13117 1,3 5 12
03089-420684| D acero - endurecido rojo trafico RAL 3020 |6|M12x1,5/2551,7208(17] 6 14119 18 6 14
03089-430884| D acero - endurecido rojo trafico RAL 3020 |8|M16x1,5(33 68 261023 8 19124 23 15 35
03089-441084| D acero - endurecido rojo trafico RAL 3020 [10M20x1,5(33 74 281225 10 |22 |30 | 2,8 15 34
03089-441284| D acero - endurecido rojo trafico RAL 3020 [12M20x1,5(33 78 28145 12 |22 |30 | 2,8 15 39
03089-451684| D acero - endurecido rojo trafico RAL 3020 (16 M24x2 (40 96 321828 16 |27 | 36 | 3,2 20 46
03089-04903 | D |aceroinoxidable| 1.4034 | endurecido | gris antracita RAL 7021 |3 |M6x0,75(1431,5125[10 3,5 | 8 |10 | 0,8 45 10
03089-04004 | D |acero inoxidable| 1.4034 endurecido | gris antracita RAL 7021 |4| M8x1 |1838,515613 4 10 [ 13 1 6 12
03089-04105 | D |acero inoxidable| 1.4034 | endurecido | gris antracita RAL 7021 |5| M10x1 [2143,517 715 5 13117 1,3 5 12
03089-04206 | D |aceroinoxidable| 1.4034 | endurecido | gris antracita RAL 7021 |6|M12x1,52551,7208(17 6 14119 18 6 14
03089-04308 | D |acero inoxidable| 1.4034 | endurecido | gris antracita RAL 7021 |8 |M16x1,5/33 68 261023 8 19124 23 15 35
03089-04410 | D |aceroinoxidable| 1.4034 | endurecido | gris antracita RAL 7021 [10M20x1,5(33 74 281225 10 |22 |30 | 2,8 15 34
03089-04412 | D |acero inoxidable | 1.4034 endurecido | gris antracita RAL 7021 [12[M20x1,5/33 78 [2814R5 12 |22 |30 | 2,8 15 39
03089-04516 | D |acero inoxidable| 1.4034 | endurecido | gris antracita RAL 7021 [16) M24x2 (40 96 [321828 16 |27 | 36| 3,2 20 46
03089-0490384 D |acero inoxidable| 1.4034 | endurecido rojo trafico RAL 3020 |3 |M6x0,75/1431,512510 3,5 | 8 | 10| 0,8 45 10
03089-0400484) D |acero inoxidable | 1.4034 endurecido rojo trafico RAL 3020 |4| M8x1 [1838,5156(13 4 10 [ 13 1 6 12
03089-0410584 D |acero inoxidable| 1.4034 | endurecido rojo trafico RAL 3020 |5| M10x1 [2143,5177[15 5 13117 13 5 12
03089-0420684 D |acero inoxidable| 1.4034 | endurecido rojo trafico RAL 3020 |6|M12x1,52551,7208(17 6 14119 18 6 14
03089-0430884, D |acero inoxidable| 1.4034 | endurecido rojo trafico RAL 3020 |8|M16x1,5(33 68 261023 8 19124 23 15 35
03089-0441084 D |acero inoxidable| 1.4034 | endurecido rojo trafico RAL 3020 [10|M20x1,5/33 74 281225 10 |22 |30 | 28 15 34
03089-0441284/ D |acero inoxidable | 1.4034 endurecido rojo trafico RAL 3020 [12M20x1,5(33 78 281425 12 |22 |30 | 2,8 15 39
03089-0451684 D |acero inoxidable| 1.4034 | endurecido rojo trafico RAL 3020 [16| M24x2 |40 96 321828 16 |27 |36 | 3,2 20 46
03089-14903 | D |acero inoxidable| 1.4305 | no endurecido | gris antracita RAL 7021 |3|M6x0,75(1431,512510 35 | 8 | 10| 0,8 45 10
03089-14004 | D |acero inoxidable| 1.4305 | no endurecido | gris antracita RAL 7021 (4| M8x1 [1838,515613 4 10 | 13 1 6 12
03089-14105 | D |acero inoxidable| 1.4305 | no endurecido | gris antracita RAL 7021 |5| M10x1 2143,517 715 5 13117 1,3 5 12
03089-14206 | D |acero inoxidable| 1.4305 | no endurecido | gris antracita RAL 7021 |6 |M12x1,52551,7208(17] 6 14119 18 6 14
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03089-14308 | D |acero inoxidable| 1.4305 | no endurecido | gris antracita RAL 7021 |8 |M16x1,5/33 68 261023 8 19124 23 15 35
03089-14410 | D |acero inoxidable| 1.4305 | no endurecido | gris antracita RAL 7021 [10M20x1,5(33 74 281225 10 |22 |30 | 2,8 15 34
03089-14412 | D |acero inoxidable| 1.4305 | no endurecido | gris antracita RAL 7021 [12M20x1,5(33 78 281425 12 |22 | 30| 28 15 39
03089-14516 | D |acero inoxidable| 1.4305 | no endurecido | gris antracita RAL 7021 [16) M24x2 (40 96 [321828 16 |27 | 36| 3,2 20 46
03089-1490384| D |acero inoxidable| 1.4305 | no endurecido | rojo trafico RAL 3020 |3|M6x0,75(1431,5125(10 3,5 | 8 | 10| 0,8 45 10
03089-1400484 D |acero inoxidable| 1.4305 | no endurecido | rojo trafico RAL 3020 |4| M8x1 [1838,5156[13 4 10 [ 13 1 6 12
03089-1410584) D |acero inoxidable| 1.4305 | no endurecido | rojo trafico RAL 3020 |5| M10x1 [2143,517 715 5 13117 1,3 5 12
03089-1420684 D |acero inoxidable| 1.4305 | no endurecido | rojo trafico RAL 3020 |6|M12x1,52551,7208(17 6 14119 1.8 6 14
03089-1430884 D |acero inoxidable| 1.4305 | no endurecido | rojo trafico RAL 3020 |8|M16x1,5(33 68 261023 8 19124 23 15 35
03089-1441084| D |acero inoxidable| 1.4305 | no endurecido | rojo trafico RAL 3020 [10M20x1,5133 74 281225 10 |22 |30 | 2,8 15 34
03089-1441284 D |acero inoxidable| 1.4305 | no endurecido | rojo trafico RAL 3020 [12M20x1,5(33 78 281425 12 |22 |30 | 2,8 15 39
03089-1451684| D |acero inoxidable| 1.4305 | no endurecido | rojo trafico RAL 3020 (16 M24x2 |40 96 321828 16 |27 | 36 | 3,2 20 46
03089-64903 | D |acero inoxidable| 1.4404 niquelado gris antracita RAL 7021 |3 |M6x0,75/1431,512510 35 | 8 [10| 0,8 3 6,5
03089-64004 | D |acero inoxidable| 1.4404 niquelado gris antracita RAL 7021 (4| M8x1 [1838,5156(13 4 10 | 13 1 7 15,5
03089-64105 | D |acero inoxidable| 1.4404 niquelado gris antracita RAL 7021 |5| M10x1 [2143,517 715 5 13117 13 4 12,5
03089-64206 | D |acero inoxidable | 1.4404 niquelado gris antracita RAL 7021 |6 |M12x1,5/2551,7208(17] 6 14119 18 7 14,5
03089-64308 | D |acero inoxidable| 1.4404 niquelado gris antracita RAL 7021 |8 |M16x1,5/33 68 261023 8 19124 23 15 35
03089-64410 | D |acero inoxidable| 1.4404 niquelado gris antracita RAL 7021 [10/M20x1,5(33 74 281225 10 |22 |30 | 2,8 15 30
03089-64412 | D |acero inoxidable| 1.4404 niquelado gris antracita RAL 7021 [12M20x1,5/33 78 [2814R5 12 |22 |30 | 2,8 15 39
03089-64516 | D |acero inoxidable| 1.4404 niquelado gris antracita RAL 7021 [16) M24x2 (40 96 321828 16 |27 |36 | 3,2 20 40
03089-6490384 D |acero inoxidable| 1.4404 niquelado rojo trafico RAL 3020 |3|M6x0,75(1431,512510 35 | 8 | 10| 0,8 3 6,5
03089-6400484, D |acero inoxidable| 1.4404 niquelado rojo trafico RAL 3020 |4| M8x1 [1838,5156(13 4 10 | 13 1 7 15,5
03089-6410584 D |acero inoxidable| 1.4404 niquelado rojo trafico RAL 3020 |5| M10x1 [2143,517 715 5 13117 13 4 12,5
03089-6420684, D |acero inoxidable| 1.4404 niquelado rojo trafico RAL 3020 |6|M12x1,52551,7208(17] 6 14119 1.8 7 14,5
03089-6430884| D |acero inoxidable| 1.4404 niquelado rojo trafico RAL 3020 |8|M16x1,5/33 68 261023 8 19124 | 23 15 35
03089-6441084 D |acero inoxidable| 1.4404 niquelado rojo trafico RAL 3020 [10M20x1,5(33 74 281225 10 |22 |30 | 2,8 15 30
03089-6441284 D |acero inoxidable| 1.4404 niquelado rojo trafico RAL 3020 [12M20x1,5(33 78 281425 12 |22 |30 | 2,8 15 39
03089-6451684 D |acero inoxidable| 1.4404 niquelado rojo trafico RAL 3020 (16| M24x2 |40 96 321828 16 |27 |36 | 3,2 20 40
03089-74903 | D |acero inoxidable| 1.4404 |acabado natural| gris antracita RAL 7021 |3|M6x0,75(1431,512510 35 | 8 | 10| 0,8 3 6,5
03089-74004 | D |acero inoxidable| 1.4404 |acabado natural| gris antracita RAL 7021 (4| M8x1 [1838,515613 4 10 | 13 1 7 15,5
03089-74105 | D |acero inoxidable| 1.4404 |acabado natural| gris antracita RAL 7021 |5| M10x1 2143,5[17 715 5 13117 1,3 4 12,5
03089-74206 | D |acero inoxidable| 1.4404 |acabado natural| gris antracita RAL 7021 |6 |M12x1,52551,7208(17] 6 14119 1,8 7 14,5
03089-74308 | D |acero inoxidable| 1.4404 |acabado natural| gris antracita RAL 7021 |8 |M16x1,5/33 68 261023 8 19124 23 15 35
03089-74410 | D |acero inoxidable| 1.4404 |acabado natural| gris antracita RAL 7021 [100M20x1,5(33 74 281225 10 |22 | 30| 28 15 30
03089-74412 | D |acero inoxidable| 1.4404 |acabado natural| gris antracita RAL 7021 [12M20x1,5(33 78 281425 12 |22 |30 | 2,8 15 39
03089-74516 | D |acero inoxidable| 1.4404 |acabado natural | gris antracita RAL 7021 16/ M24x2 (40 96 321828 16 |27 | 36| 3,2 20 40
03089-7490384 D |acero inoxidable| 1.4404 |acabado natural| rojo trafico RAL 3020 |3|M6x0,75(1431,5125(10 35 | 8 | 10| 0,8 3 6,5
03089-7400484) D |acero inoxidable| 1.4404 |acabado natural | rojo trafico RAL 3020 |4| M8x1 [1838,5156[13 4 10 | 13 1 7 15,5
03089-7410584 D |acero inoxidable| 1.4404 |acabado natural| rojo trafico RAL 3020 |5| M10x1 [2143,517 715 5 13117 13 4 12,5
03089-7420684 D |acero inoxidable| 1.4404 |acabado natural| rojo trafico RAL 3020 |6|M12x1,52551,7208(17] 6 14119 1,8 7 14,5
03089-7430884 D |acero inoxidable| 1.4404 |acabado natural| rojo trafico RAL 3020 |8|M16x1,5(33 68 261023 8 19124 23 15 35
03089-7441084 D |acero inoxidable| 1.4404 |acabado natural| rojo trafico RAL 3020 [10M20x1,5(33 74 281225 10 |22 |30 | 2,8 15 30
03089-7441284| D |acero inoxidable| 1.4404 |acabado natural | rojo trafico RAL 3020 [12M20x1,533 78 281425 12 |22 |30 | 2,8 15 39
03089-7451684 D |acero inoxidable| 1.4404 |acabado natural| rojo trafico RAL 3020 (16 M24x2 |40 96 321828 16 |27 | 36| 3,2 20 40
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