03319 Pasadores conicos IS0 2339 de acero o acero inoxidable forma B

Descripcion

Material:
Acero o0 acero inoxidable.

Version:
Acabado natural.

Indicacion:

Los pasadores conicos ISO 2339 estan disponibles en acero o acero inoxidable y son
componentes esenciales en la construccion de maquinas. Estos pasadores cumplen
los estandares internacionales de la norma ISO 2339 y ofrecen una solucion de
union fiable para diversas aplicaciones en maquinas e instalaciones. La construccion
de acero o acero inoxidable garantiza una elevada estabilidad y resistencia a la
corrosion, en funcion de los requerimientos especificos de la aplicacion. La forma

B conica facilita el montaje y garantiza una union segura. Este pasador conico
ofrece unas elevadas capacidad de carga y durabilidad, idoneas para las grandes
exigencias en la construccion de maquinas.
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acero 2 10 0,25
acero 2 12 0,25
acero 2 14 0,25
acero 2 16 0,25
acero 2 18 0,25
acero 2 20 0,25
acero 2 22 0,25
acero 2 24 0,25
acero 2 26 0,25
acero 2 28 0,25
acero 2 30 0,25
acero 2 32 0,25
acero 2 36 0,25
acero 2 40 0,25
acero 2 45 0,25
acero 2 50 0,25
acero 2,5 10 0,3
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03319 Pasadores conicos I1SO 2339 de acero o acero inoxidable forma B

03319-0025012 B acero 2,5 12 0,3
03319-0025014 B acero 2,5 14 0,3
03319-0025016 B acero 25 16 0,3
03319-0025018 B acero 2,5 18 0,3
03319-0025020 B acero 2,5 20 0,3
03319-0025022 B acero 2,5 22 0,3
03319-0025024 B acero 2,5 24 0,3
03319-0025026 B acero 2,5 26 0,3
03319-0025028 B acero 2,5 28 0,3
03319-0025030 B acero 2,5 30 0,3
03319-0025032 B acero 2,5 32 0,3
03319-0025036 B acero 2,5 36 0,3
03319-0025040 B acero 25 40 0,3
03319-0025045 B acero 2,5 45 0,3
03319-0025050 B acero 2,5 50 0,3
03319-0025055 B acero 2,5 55 0,3
03319-0025060 B acero 2,5 60 0,3
03319-0030010 B acero 3 10 0,4
03319-0030012 B acero 3 12 0,4
03319-0030014 B acero 3 14 0,4
03319-0030016 B acero 3 16 0,4
03319-0030018 B acero 3 18 0,4
03319-0030020 B acero 3 20 0,4
03319-0030022 B acero 3 22 0,4
03319-0030024 B acero 3 24 0,4
03319-0030026 B acero 3 26 0,4
03319-0030028 B acero 3 28 0,4
03319-0030030 B acero 3 30 0,4
03319-0030032 B acero 3 32 0,4
03319-0030036 B acero 3 36 0,4
03319-0030040 B acero 3 40 0,4
03319-0030045 B acero 3 45 0,4
03319-0030050 B acero 3 50 0,4
03319-0030055 B acero 3 55 0,4
03319-0030060 B acero 3 60 0,4
03319-0040010 B acero 4 10 0,5
03319-0040012 B acero 4 12 0,5
03319-0040014 B acero 4 14 0,5
03319-0040016 B acero 4 16 0,5
03319-0040018 B acero 4 18 0,5
03319-0040020 B acero 4 20 0,5
03319-0040022 B acero 4 22 0,5
03319-0040024 B acero 4 24 0,5
03319-0040026 B acero 4 26 0,5
03319-0040028 B acero 4 28 0,5
03319-0040030 B acero 4 30 0,5
03319-0040032 B acero 4 32 0,5
03319-0040036 B acero 4 36 0,5
03319-0040040 B acero 4 40 0,5
03319-0040045 B acero 4 45 0,5
03319-0040050 B acero 4 50 0,5
03319-0040055 B acero 4 55 0,5
03319-0040060 B acero 4 60 0,5
03319-0040070 B acero 4 70 0,5
03319-0040080 B acero 4 80 0,5
03319-0040090 B acero 4 90 0,5
03319-0040100 B acero 4 100 0,5
03319-0050014 B acero 5 14 0,63
03319-0050016 B acero 5 16 0,63
03319-0050018 B acero 5 18 0,63
03319-0050020 B acero 5 20 0,63
03319-0050022 B acero 5 22 0,63
03319-0050024 B acero 5 24 0,63
03319-0050026 B acero 5 26 0,63
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03319-0050028 B acero 5 28 0,63
03319-0050030 B acero 5 30 0,63
03319-0050032 B acero 5 32 0,63
03319-0050036 B acero 5 36 0,63
03319-0050040 B acero 5 40 0,63
03319-0050045 B acero 5 45 0,63
03319-0050050 B acero 5 50 0,63
03319-0050055 B acero 5 55 0,63
03319-0050060 B acero 5 60 0,63
03319-0050065 B acero 5 65 0,63
03319-0050070 B acero 5 70 0,63
03319-0050080 B acero 5 80 0,63
03319-0050090 B acero 5 90 0,63
03319-0050100 B acero 5 100 0,63
03319-0060020 B acero 6 20 0,8
03319-0060022 B acero 6 22 0,8
03319-0060024 B acero 6 24 0,8
03319-0060026 B acero 6 26 0,8
03319-0060028 B acero 6 28 0,8
03319-0060030 B acero 6 30 0,8
03319-0060032 B acero 6 32 0,8
03319-0060036 B acero 6 36 0,8
03319-0060040 B acero 6 40 0,8
03319-0060045 B acero 6 45 0,8
03319-0060050 B acero 6 50 0,8
03319-0060055 B acero 6 55 0,8
03319-0060060 B acero 6 60 0,8
03319-0060070 B acero 6 70 0,8
03319-0060080 B acero 6 80 0,8
03319-0060090 B acero 6 90 0,8
03319-0060100 B acero 6 100 0,8
03319-0060110 B acero 6 110 0,8
03319-0060120 B acero 6 120 0,8
03319-0060130 B acero 6 130 0,8
03319-0080024 B acero 8 24 1
03319-0080026 B acero 8 26 1
03319-0080028 B acero 8 28 1
03319-0080030 B acero 8 30 1
03319-0080032 B acero 8 32 1
03319-0080036 B acero 8 36 1
03319-0080040 B acero 8 40 1
03319-0080045 B acero 8 45 1
03319-0080050 B acero 8 50 1
03319-0080055 B acero 8 55 1
03319-0080060 B acero 8 60 1
03319-0080070 B acero 8 70 1
03319-0080080 B acero 8 80 1
03319-0080090 B acero 8 90 1
03319-0080100 B acero 8 100 1
03319-0080110 B acero 8 110 1
03319-0080120 B acero 8 120 1
03319-0080130 B acero 8 130 1
03319-0080140 B acero 8 140 1
03319-0080150 B acero 8 150 1
03319-0100028 B acero 10 28 1,2
03319-0100030 B acero 10 30 1,2
03319-0100032 B acero 10 32 1,2
03319-0100036 B acero 10 36 1,2
03319-0100040 B acero 10 40 1,2
03319-0100045 B acero 10 45 1,2
03319-0100050 B acero 10 50 1,2
03319-0100055 B acero 10 55 1,2
03319-0100060 B acero 10 60 1,2
03319-0100065 B acero 10 65 1,2
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03319-0100070 B acero 10 70 1,2
03319-0100080 B acero 10 80 1,2
03319-0100090 B acero 10 90 1,2
03319-0100100 B acero 10 100 1,2
03319-0100110 B acero 10 110 1,2
03319-0100120 B acero 10 120 1,2
03319-0100130 B acero 10 130 1,2
03319-0100140 B acero 10 140 1,2
03319-0100150 B acero 10 150 1,2
03319-0120030 B acero 12 30 1,6
03319-0120032 B acero 12 32 1,6
03319-0120036 B acero 12 36 1,6
03319-0120040 B acero 12 40 1,6
03319-0120045 B acero 12 45 1,6
03319-0120050 B acero 12 50 1,6
03319-0120055 B acero 12 55 1,6
03319-0120060 B acero 12 60 1,6
03319-0120070 B acero 12 70 1,6
03319-0120080 B acero 12 80 1,6
03319-0120090 B acero 12 90 1,6
03319-0120100 B acero 12 100 1,6
03319-0120110 B acero 12 110 1,6
03319-0120120 B acero 12 120 1,6
03319-0120130 B acero 12 130 1,6
03319-0120140 B acero 12 140 1,6
03319-0120150 B acero 12 150 1,6
03319-0140040 B acero 14 40 1,8
03319-0140045 B acero 14 45 1,8
03319-0140050 B acero 14 50 1,8
03319-0140055 B acero 14 55 1,8
03319-0140060 B acero 14 60 1,8
03319-0140070 B acero 14 70 1,8
03319-0140080 B acero 14 80 1,8
03319-0140090 B acero 14 90 1,8
03319-0140100 B acero 14 100 1,8
03319-0140110 B acero 14 110 1,8
03319-0140120 B acero 14 120 1,8
03319-0140130 B acero 14 130 1,8
03319-0140140 B acero 14 140 1,8
03319-0140150 B acero 14 150 1,8
03319-0160040 B acero 16 40 2

03319-0160045 B acero 16 45 2

03319-0160050 B acero 16 50 2

03319-0160055 B acero 16 55 2

03319-0160060 B acero 16 60 2

03319-0160070 B acero 16 70 2

03319-0160080 B acero 16 80 2

03319-0160090 B acero 16 90 2

03319-0160100 B acero 16 100 2

03319-0160110 B acero 16 110 2

03319-0160120 B acero 16 120 2

03319-0160130 B acero 16 130 2

03319-0160140 B acero 16 140 2

03319-0160150 B acero 16 150 2

03319-0160165 B acero 16 165 2

03319-0160180 B acero 16 180 2

03319-1020010 B acero inoxidable 2 10 0,25
03319-1020012 B acero inoxidable 2 12 0,25
03319-1020014 B acero inoxidable 2 14 0,25
03319-1020016 B acero inoxidable 2 16 0,25
03319-1020018 B acero inoxidable 2 18 0,25
03319-1020020 B acero inoxidable 2 20 0,25
03319-1020022 B acero inoxidable 2 22 0,25
03319-1020024 B acero inoxidable 2 24 0,25
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03319-1020026 B acero inoxidable 2 26 0,25
03319-1020028 B acero inoxidable 2 28 0,25
03319-1020030 B acero inoxidable 2 30 0,25
03319-1020032 B acero inoxidable 2 32 0,25
03319-1020036 B acero inoxidable 2 36 0,25
03319-1025012 B acero inoxidable 2,5 12 0,3
03319-1025014 B acero inoxidable 2,5 14 0,3
03319-1025016 B acero inoxidable 2,5 16 0,3
03319-1025018 B acero inoxidable 2,5 18 0,3
03319-1025020 B acero inoxidable 2,5 20 0,3
03319-1025022 B acero inoxidable 2,5 22 0,3
03319-1025024 B acero inoxidable 2,5 24 0,3
03319-1025026 B acero inoxidable 2,5 26 0,3
03319-1025028 B acero inoxidable 2,5 28 0,3
03319-1025030 B acero inoxidable 2,5 30 0,3
03319-1025032 B acero inoxidable 2,5 32 0,3
03319-1025036 B acero inoxidable 2,5 36 0,3
03319-1030012 B acero inoxidable 3 12 0,4
03319-1030014 B acero inoxidable 3 14 0,4
03319-1030016 B acero inoxidable 3 16 0,4
03319-1030018 B acero inoxidable 3 18 0,4
03319-1030020 B acero inoxidable 3 20 0,4
03319-1030022 B acero inoxidable 3 22 0,4
03319-1030024 B acero inoxidable 3 24 0,4
03319-1030026 B acero inoxidable 3 26 0,4
03319-1030028 B acero inoxidable 3 28 0,4
03319-1030030 B acero inoxidable 3 30 0,4
03319-1030032 B acero inoxidable 3 32 0,4
03319-1030036 B acero inoxidable 3 36 04
03319-1030040 B acero inoxidable 3 40 0,4
03319-1030045 B acero inoxidable 3 45 0,4
03319-1030050 B acero inoxidable 3 50 0,4
03319-1040018 B acero inoxidable 4 18 0,5
03319-1040020 B acero inoxidable 4 20 0,5
03319-1040022 B acero inoxidable 4 22 0,5
03319-1040024 B acero inoxidable 4 24 0,5
03319-1040026 B acero inoxidable 4 26 0,5
03319-1040028 B acero inoxidable 4 28 0,5
03319-1040030 B acero inoxidable 4 30 0,5
03319-1040032 B acero inoxidable 4 32 0,5
03319-1040036 B acero inoxidable 4 36 0,5
03319-1040040 B acero inoxidable 4 40 0,5
03319-1040045 B acero inoxidable 4 45 0,5
03319-1040050 B acero inoxidable 4 50 0,5
03319-1040055 B acero inoxidable 4 55 0,5
03319-1040060 B acero inoxidable 4 60 0,5
03319-1050020 B acero inoxidable 5 20 0,63
03319-1050022 B acero inoxidable 5 22 0,63
03319-1050024 B acero inoxidable 5 24 0,63
03319-1050026 B acero inoxidable 5 26 0,63
03319-1050028 B acero inoxidable 5 28 0,63
03319-1050030 B acero inoxidable 5 30 0,63
03319-1050032 B acero inoxidable 5 32 0,63
03319-1050036 B acero inoxidable 5 36 0,63
03319-1050040 B acero inoxidable 5 40 0,63
03319-1050045 B acero inoxidable 5 45 0,63
03319-1050050 B acero inoxidable 5 50 0,63
03319-1050055 B acero inoxidable 5 55 0,63
03319-1050060 B acero inoxidable 5 60 0,63
03319-1050070 B acero inoxidable 5 70 0,63
03319-1060024 B acero inoxidable 6 24 0,8
03319-1060026 B acero inoxidable 6 26 0,8
03319-1060028 B acero inoxidable 6 28 0,8
03319-1060030 B acero inoxidable 6 30 0,8
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03319-1060032 B acero inoxidable 6 32 0,8
03319-1060036 B acero inoxidable 6 36 0,8
03319-1060040 B acero inoxidable 6 40 0,8
03319-1060045 B acero inoxidable 6 45 0,8
03319-1060050 B acero inoxidable 6 50 0,8
03319-1060055 B acero inoxidable 6 55 0,8
03319-1060060 B acero inoxidable 6 60 0,8
03319-1060070 B acero inoxidable 6 70 0,8
03319-1080028 B acero inoxidable 8 28 1
03319-1080030 B acero inoxidable 8 30 1
03319-1080032 B acero inoxidable 8 32 1
03319-1080036 B acero inoxidable 8 36 1
03319-1080040 B acero inoxidable 8 40 1
03319-1080045 B acero inoxidable 8 45 1
03319-1080050 B acero inoxidable 8 50 1
03319-1080055 B acero inoxidable 8 55 1
03319-1080060 B acero inoxidable 8 60 1
03319-1080070 B acero inoxidable 8 70 1
03319-1080080 B acero inoxidable 8 80 1
03319-1080090 B acero inoxidable 8 90 1
03319-1080100 B acero inoxidable 8 100 1
03319-1100032 B acero inoxidable 10 32 1,2
03319-1100036 B acero inoxidable 10 36 1,2
03319-1100040 B acero inoxidable 10 40 1,2
03319-1100045 B acero inoxidable 10 45 1,2
03319-1100050 B acero inoxidable 10 50 1,2
03319-1100055 B acero inoxidable 10 55 1,2
03319-1100060 B acero inoxidable 10 60 1,2
03319-1100070 B acero inoxidable 10 70 1,2
03319-1100080 B acero inoxidable 10 80 1,2
03319-1100090 B acero inoxidable 10 90 1,2
03319-1100100 B acero inoxidable 10 100 1,2
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