
21329 Rodamientos lineales de bolas con barras correderas interiores, aluminio,
capacidad de carga hasta 5 kg

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
Carriles de aluminio.
Jaula de bolas y bolas de acero.

Versión:
Carriles anodizados plateados.
Jaula de bolas cincada.
Bolas endurecidas.

Indicación de pedido:
Se vende por unidades.

Indicación:
Rodamientos lineales de bolas compuestos de un carril guía y una barra corredera
que se mueve en el carril guía dentro de la jaula de bolas. La posición de instalación
debe ser preferiblemente vertical.
Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.

Los topes internos sirven de límite de la jaula. En los sistemas sometidos a gran
carga es necesario proporcionar topes exteriores.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe superar los 0,9 mm,
porque de lo contrario existe riesgo de colisión con otras piezas del rodamiento lineal
de bolas.

Tornillos recomendados: M 2,5.
Longitud máxima del tornillo = grosor del panel + 2,2 mm.

Rango de temperatura:
De 5 °C a 35 °C

Indicación sobre el dibujo:
1) La longitud del carril de 70 mm no tiene perforación aquí
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21329 Rodamientos lineales de bolas con barras correderas interiores, aluminio,
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Planos

Nuestros productos

Rodamientos lineales de bolas con barras correderas interiores, aluminio, capacidad de carga hasta 5 kg

Referencia B H L L1 L2 L3 L4 L5 S1=Carro Carrera
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21329-160280070 16 6 70 6 - 46 5 18 28 30 20 8
21329-160390100 16 6 100 4,5 38 76 10 19 39 52 49 18
21329-160390150 16 6 150 7,5 63 126 10 19 39 96 49 18
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