03072 Piezas de presion con resorte version lisa, sin collar, acero inoxidable

‘Rost | Descripcion
frei
sraLzos sTeEL Material:

Manguito y muelle de acero inoxidable.
Bola de acero inoxidable o POM.

Version:
Bola endurecida, acabado natural.
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Referencia Material C=Carrera Fuerza del Fuerza del
del componente muelle inicial muelle final
F1 aprox. N F2 aprox. N
03072-203 acero inoxidable 3 2 0,65 7 5 7
03072-204 acero inoxidable 4 3 0,8 9 12 22
03072-205 acero inoxidable 5 4 1 12 19 30
03072-206 acero inoxidable 6 5 1,5 14 22 40
03072-208 acero inoxidable 8 6 1,8 16 42 73
03072-210 acero inoxidable 10| 8 2,7 22 54 100
03072-212 acero inoxidable 12 | 10 3,2 24 54 122
03072-304 POM 4 3 0,6 9 12 22
03072-305 POM 5 4 0,9 12 19 30
03072-306 POM 6 5 1,3 14 22 40
03072-308 POM 8 6 1,7 16 42 73
03072-310 POM 10| 8 2,6 22 54 100
03072-312 POM 12 | 10 31 24 54 122
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