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Descripcion

Descripcion del producto:

Los sistemas de perfiles de aluminio son idoneos para la moderna construccion

de maquinas, instalaciones y aparatos. Las ruedas para perfiles de aluminio se
caracterizan por su flexibilidad, versatilidad y facilidad de uso. Su disefio encarna la
esencia de la sencillez y la funcionalidad.

Material:

Carcasa de chapa de acero.

Ruedas de elastémero de caucho termoplastico (TPE).
Cuerpo de la rueda de polipropileno.

Version:

Chapa de acero cincada mediante procedimiento galvanico, pasivada en azul y
exenta de Cr6.

Elastdmero de caucho termoplastico (TPE) gris.

Polipropileno gris plateado.

Indicacion:

Con dos placas de fijacion especialmente desarrolladas se garantiza una
adaptabilidad practicamente universal a cualquier perfil de aluminio. El programa
estandar abarca diversos rodillos, como ruedas fijas o rodillos guia con o sin
inmovilizador.

Los rodillos tienen una elevada resistencia quimica contra muchos medios
agresivos.

La superficie de rodadura de polipropileno termoplastico (TPE) de alta calidad
tiene una dureza de 85° Shore Ay esta inyectada sobre un cuerpo de la rueda de
polipropileno. La superficie de rodadura no deja trazas y esta unida al cuerpo de la
rueda indisolublemente y con ligazon de los materiales. Los rodillos de elastdmero
de caucho termoplastico se distinguen por su muy baja resistencia de rodadura y de
direccion.

Aplicacion:

Las ruedas y los rodillos con superficie de rodadura de elastdmero de caucho
termoplastico se suelen utilizar en los equipos de fabricacion y de establecimientos
comerciales, asi como en los expositores. Otras aplicaciones son en los aparatos
médicos, los equipos de medicion y comprobacion y también en las estaciones de
trabajo y de montaje.

Rango de temperatura:
-20 °C - +60 °C.
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95046-17-10075025 B 29|25 40| 75 |8,5 100| 90 |80 66,5 rodamiento de bolas 75 placa roscada Rodillo guia
95046-17-10080032 B 40|32 40| 80 (8,5 111|120|80 80 rodamiento de bolas 120 placa roscada Rodillo guia
95046-17-10100032 B 40/32 40(100|8,5 136|120|80 90 rodamiento de bolas 120 placa roscada Rodillo guia
95046-17-10125032 B 40/32 40(125|8,5 161|120|80 102,5 rodamiento de bolas 120 placa roscada Rodillo guia
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